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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 455 mm Byggdjup (tum) 17.9134 inch
Hojd 320 mm Bygghojd (tum) 12.5984 inch
Bredd 255 mm Byggbredd (tum) 10.0394 inch
Montagematt hojd 320 mm Nettovikt 800 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

8eb7beda-d24b-434b-95c4-ddc050faf33c

Allmianna data

Montageskena obestyckad

TS 35

Natdel

Matningsspanning for utgangar

24V DC +20 %/ -15 %

Matningsspanning, system och ingangar230 V AC

Systemdata

Granssnitt 2 x Ethernet max. antal moduler 0
10/100/1000 MBit/s
(RJ45), 1x Micro USB

Granssnitt for konfigurering Micro USB 2.0, MicroSD Mojlighet att utdka minnet av Ja
CARD programdata

Tekniskt verktyg u-create web Programmeringsmiljo webbaserad

Minne (Flash) 4 GB Realtidsklocka Kapacitet med buffer (max.
5 dagar)

Faltbussprotokoll TCP/IP

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000236 ETIM 9.0 EC000236

ETIM 10.0 EC000236 ECLASS 14.0 27-24-22-07

ECLASS 15.0 27-24-22-07
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