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Det unika modulkonceptet kan skraddarsys for alla
maskintyper. De potentiella distributionsplintraderna AAP
ar framgéangsrika tack vare sin enhetliga design med tva
mojliga konstruktioner - alternerande eller grupperade. |
den grupperade strukturen for fordelning av styrstrom lig-
ger potentialerna pa olika plintar och utgor darmed hela
potentialblock.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fordelarplintar, PUSH IN, 1.6 mm2, 500V, 17.5 A,
bla

Art.nr. 2675370000

Typ AAP11 1.5 LI DL BL/OR

GTIN (EAN) 4050118733587

Forp. 50 items
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Tekniska data
Godkidnnanden
Godkannanden
@ C € N5 IECEx KED:
c TR uUs X >
ATEX

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 48 mm Byggdjup (tum) 1.8898 inch
Byggdjup inkl. montageskena 48 mm Hojd 85.5 mm
Bygghojd (tum) 3.3661 inch Bredd 3.5 mm
Byggbredd (tum) 0.1378 inch Nettovikt 9.12¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56°C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC o6ver 0,1 viktprocent
Mairkdata IECEx/ATEX
Certifikat nr. (ATEX) TUEV17ATEX8030U Certifikat nr. (IECEX) IECEXTUR17.0015U
Max. spanning (ATEX) 550V Strom (ATEX) 13A
Ledararea max. (ATEX) 1.5 mm?2 Max. spanning (IECEX) 550V
Strom (IECEX) 13A Ledararea max. (IECEX) 1.5 mm?2
Markning EN 60079-7 Ex ecll C Ge Ex 2014/34/EU markning N2GD
Allmant
Antal poler 1 Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Ledardiameter, AWG, min. AWG 26 Normer IEC 60947-7-1
Montageskena obestyckad TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 A1l
Ledardiameter, AWG, max AWG 14
Anslutningsriktning ovre
Avisoleringslangd 8 mm
Anslutningstyp 2 PUSH IN
Anslutningstyp PUSH IN
Antal anslutningar 6
Anslutningsomrade, max. 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?2
Klingmatt 0,4 x2,0 mm
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Ledardiameter, AWG, min. AWG 26

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 1 mm?2

46228/4, max.

Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.14 mm?2

46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 1.5 mm?2

46228/1, max.

Ledararea, fintradig med andhylsa DIN  0.14 mm?2

46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 1.5 mm?

Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?

Anslutningsarea, flertradig, max. 1.5 mm?

Anslutningsarea, flertradig, min. 0.14 mm?2

Ledararea, entradig, max. 1.5 mm?2

Ledararea, entradig, min. 0.14 mm?2

Rorlangd for beslag i ledarande med Rorlangd min. 6 mm

plastkrage DIN 46228/4 max. 8 mm
Ledarens anslutningsarea min. 0.14 mm?2

max. 0.75 mm?

Rorlangd for beslag i ledaréande utan Rorlangd min. 5 mm

plastkrage DIN 46228/1 Ledarens anslutningsarea nominell 0.25 mm?
Rorlangd nominell 6 mm
Ledarens anslutningsarea min. 0.5 mm?2

max. 1 mm?2

Rorlangd nominell 10 mm
Ledarens anslutningsarea nominell 1.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  PUSH IN

Mairkdata

Maéarkarea 1.5 mm?2 Markspanning 500V

Markspanning AC 500V Markspanning DC 500V

Markstrom 175 A Str&ouml;m med max. ledare 175 A

Normer IEC 60947-7-1 Genomgangsmotstand enligt IEC 1.83 mQ

60947-7-x

Markstotspanning 6 kV Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 0.56 W

Overspanningskategori I} Nedsmutsningsgrad 3

Mairkdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 14 AWG Spéanning grupp B (cURus) 300V

Spéanning grupp D (cURus) 600V Certifikat nr (cURus) E60693

Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 26 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 26 AWG

Strom grupp B (cURus) 13A Spéanning grupp C (cURus) 300V

Strom grupp C (cURus) 13A Strém Gruppr D (cURus) 5A

Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 14 AWG

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod bla

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Systemparametrar

Andplatta kravs Ja Antal potentialer 1

Antal vaningar 1 Antal klamstéllen per vaning 6
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Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
PE-anslutning Nej Montageskena obestyckad TS 35
PE-Funktion Nej

ytterligare tekniska data

Oppna sidor hoger rastbar Ja
explosionstestat utforande Ja Monteringstyp TS 36
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 0kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstimmande och professionell ledningsdragning.

Typ AEP AP11 Utférande
Art.nr. 1988320000 A-serien, Andplatta

GTIN (EAN) 4050118372854
Forp. 20 ST

Allmanna bestillningsdata

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmaojligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ AEB 35 SC/1 Utférande
Art.nr. 1991920000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118376722
Forp. 50 ST
6verkopplingar
prem——— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfors via en
g 5 E overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
i L] i kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
e

Allménna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQv 1.5N/2 BL Utforande

Art.nr. 1985530000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370423 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm

Forp. 60 ST
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Typ ZQV 1.5N/3 BL Utférande

Art.nr. 1985550000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370485 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/4 BL Utférande

Art.nr. 1985570000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370317 mm (P): 3.560, Isolerad: Ja, Bredd: 12.5 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/5 BL Utférande

Art.nr. 1985590000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370430 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/6 BL Utforande

Art.nr. 1985610000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370492 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/7 BL Utférande

Art.nr. 1985630000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370522 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/8 BL Utférande

Art.nr. 1985640000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370461 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/9 BL Utférande

Art.nr. 1985660000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370478 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/10BL Utforande

Art.nr. 1985680000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370539 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQv 1.5N/20 BL Utférande

Art.nr. 1985700000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370331 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/50 BL Utforande

Art.nr. 1985720000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370546 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm

Forp. 5 ST

Skapandedatum 15.03.2026 02:38:11 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1985550000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985570000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985590000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985610000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985630000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985640000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985660000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985680000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985700000
https://eshop.weidmueller.com/p/1985720000

AAP11 1.5 LI DL BL/OR

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Neutral

Allménna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/3.5 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1369480000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4050118171860 Weidmueller, gul

Forp. 500 ST

Typ DEK 5/3.56 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1755270000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.560
GTIN (EAN) 4032248017348 Weidmueller, vit

Forp. 500 ST

Specialtryck

Allmanna bestillningsdata

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.

¢ Stort urval av markningar klara att anvandas

* Remsmontering for snabb uppmarkning

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ DEK 5/3.5 MC SDR Utforande

Art.nr. 1767730000 Dekafix, Plintmérkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4032248102532 Weidmueller, enligt kundonskan

Forp. 100 ST
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Neutral

p—— Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
"—“T for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
‘ tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
‘ Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
| arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
‘ olika bredder.
| ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas
‘ * Remsmontering for snabb uppmarkning
* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

[IITITTTTI
[RRERERRARD]
ENEREERNRN]

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/3.5 PLUS MC NE WS Utférande

Art.nr. 2003750000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.560
GTIN (EAN) 4050118424430 Weidmueller, vit

Forp. 1600 ST

Specialtryck

Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
olika bredder.
““““““ ¢ Stort urval av markningar klara att anvandas
* Remsmontering for snabb uppmarkning
* Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,
* Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av
var markningsprogramvara M-Print PRO eller
M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK 5/3.5 PLUS MC SDR Utforande

Art.nr. 2007790000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.560
GTIN (EAN) 4050118393347 Weidmueller, enligt kundonskan

Forp. 320 ST
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Specialtryck

S WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
s tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
- rader text
s WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
R teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
i ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT
st eller Plotter.
* Monteringsbar i remsor eller enskilt
¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/3.5 PLUS MC SDR Utférande
Art.nr. 2007760000 WS, Plintmaérkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4050118393262 Weidmueller, enligt kundonskan
Forp. 192 ST
Blank
. WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
|

CLLLLLELLELEELLE Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
nnmm t anvandas i I-serien och Z-serien. De generdsa markytorna
I — ‘ tillater inte bara langa teckenstrangar utan aven flera

: rader text.

\ WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

| teckenstrangar. Genom det beprovade MultiCard-formatet

ar det mojligt att utfora markning med PrintJet CONNECT

‘ ‘ eller Plotter.

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

¢ Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var méarkningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.
Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/3.5 PLUS MC NEWS  Utférande

Art.nr. 2003760000 WS, Plintmaérkning, 10 x 3.5 mm, Delning i mm (P): 3.50
GTIN (EAN) 4050118424454 Weidmueller, vit

Forp. 960 ST
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DEK 5/3.5

Allmanna bestillningsdata

WS/DEK

MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet séakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ DEK 5/3.56 MM WS Utforande

Art.nr. 2007100000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 3.5 mm, Weidmueller, vit

GTIN (EAN) 4050118391992

Forp. 1000 ST

WS 8/3.5
WS/DEK
MultiMark plintmérkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.

» Markningens harda sockel snapper sakert in i
q kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel

Allméanna bestillningsdata

montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmdiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

* Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

* Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

» Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ WS 8/3.5 MM WS Utférande

Art.nr. 2007140000 WS, Plintmaérkning, 8 x 3.5 mm, Weidmueller, vit

GTIN (EAN) 4050118391893
Forp. 1000 ST
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Tillbehor

¢

-~

Allméanna bestillningsdata

Tillbehor for provning och matning av utrustning

Typ ZUB MULTIMETER Utférande

Art.nr. 9205270000 Multimeter

GTIN (EAN) 4032248723522

Forp. 18T

Overkopplingar
s Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
5 | overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
N LARI kan l4tt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande

s garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
w overkopplingssystem for modular plintar.

Allmanna bestillningsdata

Typ ZQV 1.5N/2 RD Utférande

Art.nr. 1985650000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning i

GTIN (EAN) 4050118370324 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/3 RD Utférande

Art.nr. 1985670000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning i

GTIN (EAN) 4050118370348 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/4 RD Utférande

Art.nr. 1985690000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning i

GTIN (EAN) 4050118370515 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.56 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/5 RD Utférande

Art.nr. 1985710000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning i

GTIN (EAN) 4050118370256 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/6 RD Utférande

Art.nr. 1985730000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning i

GTIN (EAN) 4050118370454 mm (P): 3.560, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm

Forp. 20 ST
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Typ ZQV 1.5N/7 RD Utférande

Art.nr. 1985750000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370249 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/8 RD Utférande

Art.nr. 1985770000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370508 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/9 RD Utférande

Art.nr. 1985790000 Overkoppling (plint), instucken, rod, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370386 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQVv 1.5N/10RD Utforande

Art.nr. 1985800000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370393 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/20 RD Utférande

Art.nr. 1985810000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 20, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370355 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/50 RD Utférande

Art.nr. 1985820000 Overkoppling (plint), instucken, réd, 17.5 A, Antal poler: 50, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370270 mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm

Forp. 5 ST

Typ ZQV 1.5N/10 Utférande

Art.nr. 1985580000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 10,

GTIN (EAN) 4050118370416 Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 33.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/2 Utforande

Art.nr. 1985410000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 2, Delning
GTIN (EAN) 4050118369861 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 5.5 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/20 Utférande

Art.nr. 1985600000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 20,

GTIN (EAN) 4050118370225 Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 70 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/3 Utférande

Art.nr. 1985480000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 3, Delning
GTIN (EAN) 4050118370096 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 1.5N/4 Utférande

Art.nr. 1985490000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 4, Delning
GTIN (EAN) 4050118370201 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 12.56 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQVv 1.5N/5 Utforande

Art.nr. 1985500000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 5, Delning
GTIN (EAN) 4050118369991 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/50 Utférande

Art.nr. 1985620000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 50,

GTIN (EAN) 4050118370300 Delning i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 175 mm

Forp. 5 ST
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Typ ZQV 1.5N/6 Utférande

Art.nr. 1985510000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 6, Delning
GTIN (EAN) 4050118370188 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 19.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/7 Utférande

Art.nr. 1985520000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 7, Delning
GTIN (EAN) 4050118370195 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 23 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/8 Utférande

Art.nr. 1985540000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 8, Delning
GTIN (EAN) 4050118370218 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 26.5 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 1.5N/9 Utférande

Art.nr. 1985560000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 17.5 A, Antal poler: 9, Delning
GTIN (EAN) 4050118370409 i mm (P): 3.50, Isolerad: Ja, Bredd: 30 mm

Forp. 20 ST

Allmanna bestillningsdata

For att sakerstélla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoférskjutning har
Weidmdiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvlosa utféranden.
Pa andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Typ AEB 35 SC/1 BK
Art.nr. 2475310000
GTIN (EAN) 4050118487114
Forp. 50 ST

Utférande

A-serien, Andvinkel

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sakerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmdiller, vilket bidrar till en saker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ APP 3

Art.nr. 2489100000
GTIN (EAN) 4050118499315
Forp. 50 ST

Utférande

A-serien, Sektionsplatta
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Andstéd

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ AEB 35 SCL/1 VO Utférande

Art.nr. 2661280000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702163

Férp. 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Utférande

Art.nr. 2661300000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702187

Forp. 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Utférande

Art.nr. 2661290000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702170

Forp. 20 ST

Spar-Skruvmejsel

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDS 0.4X2.0X60 Utférande

Art.nr. 2749260000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglangd: 60 mm, Klingtjocklek:
GTIN (EAN) 4050118895537 0.4 mm

Forp. 1ST

Skapandedatum 15.03.2026 02:38:11 MEZ

Katalogversion / Ritningar 15


https://eshop.weidmueller.com/p/2661280000
https://eshop.weidmueller.com/p/2661300000
https://eshop.weidmueller.com/p/2661290000
https://eshop.weidmueller.com/p/2749260000

Weidmiiller 3t

AAP11 1.5 LI DL BL/OR

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold
Germany
- s www.weidmueller.com
Tillbehor

Testadapter och testuttag

'
ol

Allméanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Utférande

Art.nr. 1276300000 Stickontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm?, Antal anslutningar: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Antal poler: 1, Bredd: 9 mm

Forp. 20 ST
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