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MPLIANT

Den 8-poliga M 12 Mini crimp-buntbandet med X-kod-
ning och 90° ledning utgang ar med kompakta matt och
8 kabel utgangslagen forutbestamd for svara installation
forhallanden. Ledningen klamma version med den breda
ledningen klamma stracker sig fran 4 uppat till 9 mm plus
den helt skarmad kapsling tillsammans med den skarmad
universell ar felssaker ledning I6sning for alla vanliga pa
dragavlastning.

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 2702710000

Typ IE-PS-M 12X-90-P-TH-CG
GTIN (EAN) 4050118765328
Forp. 1 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Diameter 14 mm Nettovikt 205¢g
Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...85 °C
Installation temperature

Miljo6verenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP cb0b1fcd-04c8-463f-99b5-8ae8dbac75bal

Tekniska data for konfektionerbara kontaktdon

Antal poler 8 Kodering X-kodad
Kontaktyta Ni/Au LED Nej
Anslutningstyp Crimpanslutning Kapslingsmaterial Cu-legering Ni-platerad
Isolationsmotstand =100 MQ Kabeldiameter max. 9 mm
Kabeldiameter min. 4 mm Kategori Cat. 6A
Ledardiameter, max. 0.34 mm? Ledardiameter, min. 0.14 mm?2
Nominell spanning 30V Markstrom 2 A
Skyddsklass IP67 Stickcykler 2500
Nedsmutsningsgrad 3 Kontakttyp Hane
Skarmanslutning Ja Material lasring CuZn, fornicklad
Allmanna data

Antal poler 8 Anslutning 1 M12
Anslutning 2 Crimp Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kapslingsmaterial Cu-legering Ni-platerad Kategori Cat. 6A
Anslutningsganga M12 Kontaktyta Ni/Au
Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 0.34 mm?2
Ledarens anslutningsarea, fintradig 0.14...0.34 mm? Skyddsklass IP67
Stickcykler 2500

Allmanna standarder

Kontaktdon Norm IEC 61076-2-109

Elektriska egenskaper

Isolationsmotstand 2 100 MQ Nominell spanning 30V

Normer

Kontaktdon Norm

IEC 61076-2-109

Brandskydd i sparbundna fordon

EN 45545 HL3

Stot- och vibrationssaker motsvarande

EN 50155:2001, DIN EN
61373
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Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002635 ETIM 7.0 EC002635
ETIM 8.0 EC002635 ETIM 9.0 EC002635
ETIM 10.0 EC002635 ECLASS 9.0 27-44-01-02
ECLASS 9.1 27-44-01-03 ECLASS 10.0 27-44-01-02
ECLASS 11.0 27-44-01-02 ECLASS 12.0 27-44-01-16
ECLASS 13.0 27-44-01-02 ECLASS 14.0 27-44-01-16
ECLASS 15.0 27-44-01-16
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Profilritning

Profilritning

Polschema
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M12X krimpkontakter

Crimpkontakt med maskinbearbetad precision for M 12X

Allméanna bestillningsdata

Typ |IE-PIC-M12X-P-22/26 Utférande
Art.nr. 2664880000 Contact, Pin
GTIN (EAN) 4050118765342

Forp. 100 ST

...for M12

Weidmdiller har ett brett utbud av verktyg och tillboehor for
givar-/stalldonsledningar.

Allméanna bestillningsdata

Typ SAI-TMCSK Utférande

Art.nr. 1381690000 Crimpverktyg, 4-Indent-Crimp
GTIN (EAN) 4050118183870

Forp. 1ST

Skapandedatum 27.11.2025 10:04:30 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2664880000
https://eshop.weidmueller.com/p/1381690000

