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Beprovad kopplingstillstandsovervakning for signaler

| sdkerhetsrelaterade tillampningar har relder med posi-
tivt drivna kontakter visat sig effektiva gang pa gang. Den
positivt drivna funktionen sakerstaller synkron kopplings-
status i bada kontakterna sa att signalkontakten behaller
samma kopplingsstatus i handelse av ett fel. Darigenom
uppnas dianostackning pa 99 %. Vara TERMSERIES-rela-
moduler ar forkonfigurerade for saker signalévervakning

i ett stort antal tilampningar. Deras kopplingsfunktion
indikeras tydligt med en upplyst utmatningsspak som
ocksa har en integrerad markeringshallare. Kompatibilite-
ten med alla tillbehor fran TERMSERIES garanterar hog
flexibilitet och enkel integrering i befintliga system. TER-
MSERIES-relamodulerna har cULus-certifieringen som
kravs for den nordamerikanska marknaden.

¢ Tva vaxlande kontakter med 6 A, tvangsstyrning enligt
EN61810-3typ B

¢ Positiv guidning sakerstaller synkron kopplingsstatus i
bada kontakterna och uppnar diagnostisk tackning pa 99
%

* UL-godkannande for den nordamerikanska marknaden
* Utmatningsspak med integrerade markeringskanaler

Allmanna bestillningsdata

Utférande TERMSERIES, Relakopplare med tvangsstyrda
kontakter, Antal kontakter: 2, CO-kontakter med
tvangsstyrning (EN 618 10-3 typ B) AgNi, Mark-
styrspanning: 24 V UC £10 %, Varaktig strom: 6
A, PUSH IN, Testknapp finns: Nej

Art.nr. 2706430000

Typ TRP 24VUC 2CO FG

GTIN (EAN) 4050118892819

Forp. 5 items
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Godkidnnanden
Godkannanden UK

€ ‘B CR

LISTED

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 97.5 mm Byggdjup (tum) 3.8386 inch
Hojd 89.6 mm Bygghojd (tum) 3.56276 inch
Bredd 12.8 mm Byggbredd (tum) 0.5039 inch
Nettovikt 60.5¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..70°C Omgivningstemperatur -25 °C...60 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

5...85 %, ingen
kondensbildning

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-bb4f549a0aa9

Markdata UL

Omgivningstemperatur (drift), max. 60 °C Anslutningsdiameter AWG, min. AWG 26

Anslutningsarea AWG, max. AWG 14 Typ av ledare massiv kopparledare,
flertradig kopparledare

Nedsmutsningsgrad 2

Styrsida

Markstyrspanning 24V UC£10 % Markstrom AC 24,4 mA

Markstrom DC 23,5 mA Markeffekt 585 mVA, 565 mW

Statusindikering Gron LED Skyddskoppling Likriktare

Ersattningsrelédets spolspanning avviker Ja Ersattningsrelaets spolspanning 24V DC

frdn markstyrspanningen

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC Normalspéanning 6A

max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Brytspanning AC, max. 250V

Brytspanning DC, max. 250V AC-brytférméaga (ohmsk), max. 1500 VA

DC-brytférmaga (ohmsk), max. 144 W @ 24V Inkopplingsfordrojning <30 ms

Franslagsfordrojning <20 ms Kontakttyp 2 CO contacts forcibily

guided (EN 61810-3 type
B) (AgNi)

Mekanisk livslangd

10 x 106 kopplingscykler

min. Bryteffekt

10mA@5V
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Allmanna uppgifter

Ho6jdomrade for drift <2000 m, 6ver havsytan Montageskena obestyckad TS 35
Testknapp finns Nej Mekanisk indikator for brytarlage Nej
Fargkod svart

Isolationskoordinater

Markspanning 300V Nedsmutsningsgrad 2

Overspanningskategori [} Kryp- och luftstracka styrsida - 26 mm
belastningssida

Spanningstalighet styrsida - lastsida 3,51 kVeff /1 min. Typ av isolering vid ingang och utgadng forstarkt isolering

Spanningstalighet for intilliggande 2,21 kVeff/1 min Typ av isolering vid angransande Grundisolering

kontakter kontakter

Spanningstalighet for 6ppna kontakter 1,5 kVeff /1 min. Spanningshallfasthet till montageskena 3,51 kVeff /1 min.

Skyddsklass IP20 Stothallspanning vid angransande 4 kV (1,2/50 ps)
kontakter

Ytterligare information om godkdannanden/normer

Normer EN 61326-1, EN Certifikat-Nr. (cULus) E141197
61010-2-201

Anslutningsdata

Ledaranslutningsteknik PUSH IN Avisoleringslangd nominellt 8 mm

Anslutningsomrade, markarea 1.5 mm? Anslutningsomrade, min. 0.14 mm?

Anslutningsomrade, max. 2.5 mm? Ledardiameter, AWG, min. AWG 26

Ledardiameter, AWG, max AWG 14 Ledardiameter, entradig min. 0.14 mm?

Ledardiameter, entradig max. 1.5 mm? Ledardiameter, entradig, min. (AWG) AWG 26

Ledardiameter, entradig, max. (AWG) AWG 16 Ledararea, fintradig, min. 0.14 mm?2

Ledardiameter, fintradig, max. 2.5 mm? Ledardiameter, fintradig, min. (AWG) AWG 26

Ledardiameter, fintradig, max. (AWG) AWG 14 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 0.15 mm?2

46228/4, min.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig med andhylsa 0.15 mm?2

46228/4, max. (DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 1.5 mm?2 Klingmatt 0,4 x2,0 mm

(DIN 46228/1), max.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437

ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01

ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Miscellaneous

Type code TERMSERIES electromechanical relay versions

| |

T TERMSERIES }J I—{FG Forcibly Guided contacts
p  Electromechanical ]
relay Blank  No plating

P PUSHIN
S Screw —|ZCU 2 Change over / DPDT
Color-marking /
control voltage
1 2avuc

uC = AC/DC

Typnycklar
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Sektionsplatta

Allmanna bestillningsdata

Mangsidiga sektionsplattor

Sektionsplattor kan anvandas for att gruppera signaler
visuellt for att elektriskt

isolera moduler och infoga markningar for battre oversikt.
Det gor

dem till ett sarskilt mangsidigt tillbehor. Sektionsplattor
okar

spel- och krypavstanden mellan tva moduler och 6kar
darmed

markisolationsspanningen mellan tva moduler till upp till
600 V. Dubbla

sektionsplattor kan markas med WADD eller WS10/5
och

mojliggor kontinuerliga 6verkopplingar. Monteringen
underlattas med

perforeringar for individuell anslutning av
overkopplingskanalerna.

¢ Avskiljningsplattor separerar grupper visuellt fran
varandra

* Urskarningar for individuell anslutning av
overkopplingskanalerna

¢ Avskiljningsplator mellan tvd moduler genom att 6ka
spelet och krypavstanden pa upp till 600 V.

Typ TW TXS/TXZ R3.2 Utférande

Artnr. 1240800000 TERMSERIES, Sektionsplatta
GTIN (EAN) 4050118028188

Forp. 10 ST

Inmatningsmodul

Allmanna bestillningsdata

Platssparande tillférselmoduler

Vra tillférselterminaler gor det mojligt att mata potentialer
till ingadngen - t.ex.

neutral- eller minuspotentialer - eller kopplade potentialer
somska matas till utgangen. Tillsammans

med Overkopplingar med exakt passform fran
TEMRSERIES,

ar anslutningarna for kablarna pa relamodulen fria for
aktuatorer

eller givare. Inga ytterligare genomforingsplintar kravs
vilket ger

stora platsbesparingar i panelen. Samtidigt forenklas
kabeldragningen

eftersom inga dubbla andhylsor kravs for
potentialmatningen.

Typ TXP SUPPLY Utforande
Art.nr. 2618940000

GTIN (EAN) 4050118667592 10 A, PUSH IN
Forp. 10 ST

TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig strom:

Creation date 03.01.2026 07:49:42 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/1240800000
https://eshop.weidmueller.com/p/2618940000

Data sheet

TRP 24VUC 2CO FG

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- www.weidmueller.com
Typ TXS SUPPLY Utférande
Art.nr. 1240780000 TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig strom:
GTIN (EAN) 4050118028140 10 A, Skruvanslutning
Forp. 10 ST
Typ TXZ SUPPLY Utforande
Art.nr. 1240790000 TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig strom:
GTIN (EAN) 4050118028164 10 A, Fjaderanslutning
Forp. 10 ST
Neutral
x WS-markning &r det perfekta valet for plintar i W-serien.
|LLLLLIIILL] Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
in 111 ‘ a.n\clénd_asi I-seriecn och Z-serien.__De gener6§a markytorna
tilldter inte bara langa teckenstrangar utan aven flera
|LLITLLELLL]] rader text.
T WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade
: ‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet
TT—\FJ ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT
—’—’—H eller Plotter.

Allméanna bestillningsdata

* Monteringsbar i remsor eller enskilt

e Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WS 10/6 M MC NE WS Utférande

Art.nr. 1818400000 WS, Plintmaérkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller,
GTIN (EAN) 4032248310876 Allen-Bradley, vit

Forp. 600 ST

ZQoVv

Allmanna bestillningsdata

Typ ZQVv 1.5N/R6.4/2 GE Utforande

Art.nr. 1193670000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248976638

Forp. 10 ST

Typ ZQV 1.5N/R6.4/10 GE Utférande

Art.nr. 1193680000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248976454

Forp. 10 ST
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Typ ZQV 1.5N/R6.4/19 GE Utférande
Art.nr. 1193690000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4032248976645
Forp. 10 ST
Typ ZQV 1.5N/R6.4/2 BL Utférande
Art.nr. 1446140000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118251074
Forp. 10 ST
Typ ZQV 1.5N/R6.4/10 BL Utférande
Art.nr. 1390350000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118190793
Forp. 10 ST
Typ ZQV 1.5N/R6.4/19 BL Utférande
Art.nr. 1391620000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118191813
Forp. 10 ST
Typ ZQV 1.5N/R6.4/2 RT Utforande
Art.nr. 1446090000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118250886
Forp. 10 ST
Typ ZQVv 1.5N/R6.4/10 RT Utforande
Art.nr. 1391640000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118191660
Forp. 10 ST
Typ ZQVv 1.5N/R6.4/19 RT Utférande
Art.nr. 1391610000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118191783
Forp. 10 ST
Typ ZQVv 1.5N/R6.4/2 SW Utférande
Art.nr. 1446040000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118251067
Forp. 10 ST
Typ ZQV 1.5N/R6.4/10 SW Utférande
Art.nr. 1391630000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118191776
Forp. 10 ST
Typ ZQV 1.5N/R6.4/19 SW Utférande
Art.nr. 1391600000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118191806
Forp. 10 ST
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6verkopplingar

Allmanna bestillningsdata

Justerbara 6verkopplingar

Oka flexibiliteten i dina 6verkopplingar. TERMSERIES
OVERKOPPLING (TCC) mojliggér individuellt justerbara
overkopplingar med upp till 51 poler. Det maximala
antalet instickspoler har okats till 32 poler. Det
avisolerade materialet kan mycket enkelt kortas till
onskad langd. Overkopplingarna 6évertygar tack vare deras
enkla hantering och synlighet samt deras universella
anslutningsmojligheter. Ett extranat hindrar fjadern fran
att deformeras under monteringen.

¢ Individuellt justerbar 6verkoppling med 51 poler

* Extra stag for att undvika deformering av fjadern

» Okad 6verkoppling - upp till 32 poler méjliga

¢ Vibrationstalighet

Typ TCC 6.4/51 RD Utforande

Art.nr. 2556410000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566925

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/51 OR Utférande

Art.nr. 2556370000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566680

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/51 BL Utférande

Art.nr. 2556450000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566963

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/51 BK Utférande

Art.nr. 2556490000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118567007

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/2 OR Utférande

Art.nr. 2556350000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566826

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BL Utférande

Art.nr. 2556430000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566949

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/2 BK Utforande

Art.nr. 2556470000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566987

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/10 RD Utforande

Art.nr. 2556400000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566918

Forp. 10 ST

Typ TCC 6.4/10 OR Utforande

Art.nr. 2556360000 TERMSERIES, Overkoppling
GTIN (EAN) 4050118566673

Forp. 10 ST
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Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 6.4/10 BL
2556440000
4050118566956
10 ST

Utférande
TERMSERIES, Overkoppling

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 6.4/10 BK
2556480000
4050118566994
10 ST

Utforande
TERMSERIES, Overkoppling

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 12.8/26 RD
2556420000
4050118566932
10 ST

Utférande
TERMSERIES, Overkoppling

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 12.8/26 OR
2556380000
4050118566697
10 ST

Utférande
TERMSERIES, Overkoppling

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 12.8/26 BL
2556460000
4050118566970
10 ST

Utférande
TERMSERIES, Overkoppling

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 12.8/26 BK
2556500000
4050118567014
10 ST

Utférande
TERMSERIES, Overkoppling

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

TCC 6.4/2 RD
2556390000
4050118566901
10 ST

Utférande
TERMSERIES, Overkoppling

Adapter for TERMSERIES Granssnitt

Snabbare signalledningsdragning pa mindre utrymme
For att reducera tiden for ledningsdragning anvands
forkonfektionerade kablar mellan styrsystemet och
granssnittsnivan och ansluts enkelt till TERMSERIES-
adaptern. For att reducera tiden for ledningsdragning
anvands forkonfektionerade kablar mellan styrsystemet
och granssnittsnivan och ansluts enkelt till TERMSERIES-
adaptern. Detta gor att ledtiderna vid byggande av
elektriska kopplingsskap avsevart reduceras. Adaptern
passar universellt och erbjuder en genuin utrymmesfordel
i vaxelverkan med TERMSERIES-produkter med identiska
yttermatt.

¢ Minskad kabeldragningstid pa grund av
direktinkoppling med forkonfektionerade kablar.

¢ Kan anvandas pa in- och utgangssidorna av
TERMSERIES

* Klar for plus- och minuskopplingslogik

e Sparar mycket plats pa grund av universalpassning
med andra TERMSERIES-produkter
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Accessories

Allmanna bestillningsdata

Typ TIALF10 Utférande

Art.nr. 1463540000 TERMSERIES, Adapter, 10-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13,
GTIN (EAN) 4050118323559 lang lasspak, Antal signalbanor: 8, Markspéanning DC : 24 V,

Forp. 1ST Markstrom (per signalbana): 125 mA

Typ TIAL F20 Utférande

Art.nr. 1463550000 TERMSERIES, Adapter, 20-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13,
GTIN (EAN) 4050118331783 lang lasspak, Antal signalbanor: 16, Markspanning DC: 24 V,

Forp. 1ST Markstrom (per signalbana): 60 mA

Spar-Skruvmejsel

Sparskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1ISO 2380/ 1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDS 0.4X2.0X60 Utfoérande

Art.nr. 2749260000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglangd: 60 mm, Klingtjocklek:

GTIN (EAN) 4050118895537 0.4 mm

Forp. 18T

Typ SDIS 0.4X2.0X60 Utférande

Art.nr. 2749780000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klingldngd: 60 mm, Klingtjocklek:

GTIN (EAN) 4050118896527 0.4 mm

Forp. 1ST

Neutral

— WS-markning ar det perfekta valet for plintar i W-serien.
r,,i,,L,¥\ Tack vare sin systemkompatibilitet kan WS-skyltar ocksa
TEREE anvandas i I-serien och Z-serien. De gener0sa markytorna
! tilldter inte bara lAnga teckenstréangar utan aven flera

' \ rader text.

BT YN WS-markning ar idealisk for langa, kundanpassade

‘ teckenstrangar. Genom det bepréovade MultiCard-formatet

\ J ar det mojligt att utféra markning med PrintJet CONNECT

d eller Plotter.

| | * Monteringsbar i remsor eller enskilt
e Markning i beprovat MultiCard-formatFor specialtryck:
Skicka en fil till oss av var markningsprogramvara M-Print
PRO eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allmanna bestillningsdata

Typ WS 10/12 MC NE WS Utforande

Art.nr. 1905970000 WS, Plintmérkning, 10 x 12 mm, Delning i mm (P): 12.00
GTIN (EAN) 4032248528127 Weidmueller, vit

Forp. 300 ST
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Accessories

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

WS 12/6

Allmanna bestillningsdata

WS/DEK

MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
Markningens harda sockel snapper sakertin i
kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till
de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,
sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets
utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

» Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Typ WS 12/6 MM WS

Art.nr. 2007200000 WS, Plintmaérkning, 12 x 6 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118391886

Forp. 600 ST

Creation date 03.01.2026 07:49:42 MEZ
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