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Produktsortimentet omfattar foljande designtyper:

¢ 90°, liggande (horisontell) och 180°, stdende (vertikal)
* Flansdesign som borrat hal, UNC 4-40 gangad mutter
och UNC 4-40 gangad mutter

¢ Stansade kontakter (markstrom: 3 A)

e THT-l6dprocess

* Brett utbud av olika designtyper, aven med rastclip

¢ Forpackad pa bricka (TY)

¢ Utokat temperaturomrade pa -55 °C till +85 °C for
maximal prestandakapacitet

Allméanna bestillningsdata

Utférande OMNIMATE-data - D-SUB-kontakt, Stiftlist, Skruv-
ganga UNC 4-40, THT lédanslutning, Delning i
mm (P): 2.77 mm, Antal poler: 25, 2 50 " Ni /
100 p" Sn, 500, PBT GF, svart, Tray

Art.nr. 2707250000

Typ D-SUB M6.3 T25VB 3.2B4 TY BK
GTIN (EAN) 4050118810080

Forp. 50 items

Forpackning Tray

Leveransstatus Avanmald

Tillganglig till 2024-08-31T00:00:00+02:00
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Tekniska data

Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E92202

Matt och vikter

Djup 12.55 mm Byggdjup (tum) 0.4941 inch
Hojd 12.96 mm Bygghojd (tum) 0.5102 inch
Bredd 53.05 mm Byggbredd (tum) 2.0886 inch
Nettovikt 11.65¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler 25 Lodstiftlangd (1) 3.5 mm
Montering pa kretskortet THT I6danslutning Delning i tum (P) 0.109"

Skarmmaterial Stal Avskarmning 360° skarmkontaktering

Andplatta, Egenskap Skruvgéanga UNC 4-40 Anslutningstyp Lédanslutning

Produktfamilj OMNIMATE-data - D-SUB- Delning i mm (P) 2.77 mm
kontakt

Skyddsklass IP10 Stickcykler 500

Anslutningsvinkel 180° Skarmarea fortennad

Lodprocess Manuell 16dning, Dimensioner for |odstift oktagonal
Vaglodning

Tolerans for 16dstiftsposition + 0,15 mm

Elektriska egenskaper

Spanningstalighet kontakt/kontakt 1000V AC Isolationsmotstand 2 1000 MQ

Nominell spanning 250V Markstrom 3A

Packaging

Forpackning Tray VPE-langd 281.00 mm

VPE-bredd 244.00 mm VPE-hojd 18.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial PBT GF Fargkod svart

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isolationsmotstand 2 1000 MQ

Moisture Level (MSL) Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Kontaktgrundmaterial Cu-legering Kontaktmaterial Kopparlegering

Kontaktyta

Guld over nickel

Skiktstruktur for I6danslutningen

250 1" Ni/ 100 p" Sn

Skiktstruktur for stiftkontakten
Driftstemperatur, max

250 1" Ni/ 30 u" Au
105 °C

Driftstemperatur, min.

-65 °C
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Viktig hanvisningstext

Hanvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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