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RoHS

Vnmrum

| T&D-applikationer anvands strom- och spanningstrans-
formatorer framst for skydds- och matfunktioner. Vart
TTB-sortiment av Klippon® Connect radplintar for instru-
menttransformatorer har utformats for att uppfylla alla
krav pa anslutning for dessa tva kritiska applikationer.
Kabeldragning av strom- och spanningstransformato-
rer kan utforas mycket enkelt och sdkert med den nya
plintradsserien 2 - aven inom komplexa kretsar. Forhind-
randet av handhavandefel under drift 6kar anlaggning-
ens tillganglighet och forlanger livscykeln for hela kon-
trollskapet. Slutanvandarens respektive krav ar saledes i
hogsta grad uppfyllda.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Franskiljbar provningsplint, Hybrid-anslutning, 6
mm?2, 500 V, 30 A, morkbeige

Art.nr. 2710070000

Typ ATTB 6

GTIN (EAN) 4050118848359

Forp. 50 items
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Godkiannanden
Godkannanden .

. P  — EMA

C us e EUR

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Matt och vikter
Djup 68 mm Byggdjup (tum) 2.6772 inch
Hojd 100 mm Bygghojd (tum) 3.937 inch
Bredd 8.1 mm Byggbredd (tum) 0.3189 inch
Nettovikt 30.64 g
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..56 °C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allmant
Ledardiameter, AWG, max AWG 8 Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Normer IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35
Klambara ledare (Markanslutning)
Tolkdorn enligt 60 947-1 Ab Ledardiameter, AWG, max AWG 8
Anslutningsriktning ovre Avisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp Hybrid-anslutning Antal anslutningar 2
Anslutningsomrade, max. 10 mm? Anslutningsomrade, min. 0.5 mm?
Klingmatt 0.8 x4,0 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 22
Ledararea, fintradig med &andhylsa DIN 6 mm?2 Ledararea, fintradig med &ndhylsor DIN 0.5 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.
Ledararea, fintraddig med andhylsa DIN 10 mm?2 Ledararea, fintradig med dndhylsa DIN 0.5 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.
Ledardiameter, fintradig, max. 10 mm2 Ledararea, fintradig, min. 0.5 mm2
Anslutningsarea, flertradig, max. 6 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 0.5 mm?2
Ledararea, entradig, max. 6 mm?2 Ledararea, entradig, min. 0.5 mm2
Klambara ledare (ytterligare anslutning)
Anslutningstyp, ytterligare anslutning  PUSH IN
Mairkdata
Maéarkarea 6 mm2 Markspanning 500V
Markspanning DC 500V Markstrom 30A
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Str&ouml;m med max. ledare 30A Normer IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 0.78 mQ Markstétspanning 6 kV
60947-7-x

Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 1.31W Overspanningskategori 11l
Nedsmutsningsgrad 3

Markdata enligt CSA

Ledararea max. (CSA) 8 AWG Spéanning grupp C (CSA) 600V

Strom Gr C (CSA) 29 A Certifikat nr. (CSA) 200039-80099474
Spéanning grupp B (CSA) 600V Strom Gr B (CSA) 29 A
Spéanning grupp D (CSA) 600V Strom Gr D (CSA) b A

Ledararea min. (CSA) 22 AWG

Mairkdata enligt UL

Ledarstorlek Factory wiring max (cURus) 8 AWG Certifikat nr (cURus) E60693

Ledarstorlek Field wiring min (cURus) 22 AWG Ledarstorlek Factory wiring min (cURus) 22 AWG
Ledarstorlek Field wiring max (cURus) 8 AWG

Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod morkbeige
Farg manoverelement orange Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar

Andplatta krivs Ja Antal potentialer 1

Antal vaningar 1 Antal klamstéllen per vaning 2

Antal potentialer per vaning 1 Nivaer internt 6verkopplade Nej
Montageskena obestyckad TS 35 N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data

Oppna sidor hoger rastbar Ja
Monteringstyp ihakad

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000902 ETIM 9.0 EC000902
ETIM 10.0 EC000902 ECLASS 14.0 27-25-01-09
ECLASS 15.0 27-25-01-09
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Tillbehor

Allmanna bestillningsdata

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect
TTB-sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta
detalj. Det underlattar monteringen, samtidigt som
erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och
sakerhetsrelevanta komponenter ar kaptivt anslutna
till plintraden. Detta 6kar tillforlitigheten i strom- och
spanningstransformatorkretsarna under montage och

underhallsarbete.

Typ TS TTB 6 BK Utférande

Art.nr. 2710520000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118881080

Forp. 48 ST

Typ TS TTB 6 BL Utférande

Art.nr. 2710480000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118880656

Forp. 48 ST

Typ TS TTB 6 BR Utférande

Art.nr. 2715540000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118769609

Forp. 48 ST

Typ TS TTB 6 GN Utforande

Art.nr. 2710490000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118880953

Forp. 48 ST

Typ TSTIB 6 OR Utforande

Art.nr. 2710470000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118880649

Forp. 48 ST

Typ TSTTB 6 RD Utférande

Art.nr. 2710510000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118881073

Forp. 48 ST

Typ TSTIB6 VT Utférande

Art.nr. 2710530000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, 0.00 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118881097

Forp. 48 ST

Typ TSTTB 6 WT Utférande

Art.nr. 2817250000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4064675322566

Forp. 48 ST

Typ TSTTIB 6 YL Utférande

Art.nr. 2710500000 Hylsa (plint), Insticksdjup: 11.5 mm, Djup: 51.3 mm
GTIN (EAN) 4050118881066

Forp. 48 ST

Typ SLTTB 6 Utférande

Art.nr. 2710220000 Brytsparr (plint), PA 66/6, rod

GTIN (EAN) 4050118893311

Forp. 50 ST
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Typ LLTTB 6/1 Utférande
Art.nr. 2710230000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118847925

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BK Utférande
Art.nr. 2710280000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118847963

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1BL Utférande
Art.nr. 2710240000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118847918

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1 BR Utférande
Art.nr. 2762590000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675018377

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1 GN Utférande
Art.nr. 2710250000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118847949

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1RD Utférande
Art.nr. 2710270000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118847956

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1 VT Utférande
Art.nr. 2710290000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118847970

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/1 WT Utforande
Art.nr. 2817220000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675322535

Forp. 50 ST

Typ LLTTB6/1YL Utférande
Art.nr. 2710260000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118893335

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 Utférande
Art.nr. 2710300000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848243

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BK Utférande
Art.nr. 2710350000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848274

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BL Utforande
Art.nr. 2710310000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848250

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 BR Utférande
Art.nr. 2762600000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675018384

Forp. 50 ST
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Typ LLTTB 6/2 CM Utférande
Art.nr. 2710370000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012092

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BK Utférande
Art.nr. 2710420000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012641

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BL Utférande
Art.nr. 2710380000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012603

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM BR Utférande
Art.nr. 2762610000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675018391

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM GN Utférande
Art.nr. 2710390000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012610

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM RD Utférande
Art.nr. 2710410000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012634

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM VT Utférande
Art.nr. 2710430000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012658

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM WT Utforande
Art.nr. 2817240000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675322559

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 CM YL Utférande
Art.nr. 2710400000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012627

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 GN Utférande
Art.nr. 2710320000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848328

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 RD Utférande
Art.nr. 2710340000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848281

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 VT Utforande
Art.nr. 2710360000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848267

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/2 WT Utférande
Art.nr. 2817230000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675322542

Forp. 50 ST
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Typ LLTTB 6/2 YL Utférande
Art.nr. 2710330000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848311

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/3 Utforande
Art.nr. 2710440000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848236

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/3 CM Utforande
Art.nr. 2726100000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012665

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/4 Utférande
Art.nr. 2710450000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848229

Forp. 25 ST

Typ LLTTB 6/4 CM Utférande
Art.nr. 2726110000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4064675012672

Forp. 50 ST

Typ LLTTB 6/6 Utférande
Art.nr. 2710460000 Rastspak (plint)
GTIN (EAN) 4050118848212

Forp. 10 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Skiljeplattor och andplattor ar viktiga tillbehor for

plintar. Skiljeplattor erbjuder optisk och elektrisk
separation av olika potentialer och funktionsgrupper,
vilket 6kar sédkerheten och sakerstaller en tydlig

struktur inuti kopplingsskapet. Andplattor stinger
plintraden pa sidorna, skyddar mot kontakt med
spanningsforande delar och sakerstaller ett rent, stabilt
avslut. Bada komponenter ar exakt anpassade till de olika
plintserierna fran Weidmidiller, vilket bidrar till en séker,
overensstammande och professionell ledningsdragning.

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

EPTTB 6

2710170000
4050118822229

20 ST

Utférande
A-serien, Andplatta
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Andstéd

For att sakerstalla en permanent fixering pa
montageskenan och forhindra sidoforskjutning har
Weidmiiller andvinklar i programmet. Det finns
utféranden med skruv och skruvldsa utféranden.
P& andvinklarna finns markningsmajligheter, dven
for gruppmarkning och mojligheten att forvara
teststickkontakter.

Allméanna bestillningsdata

Typ AEB 35 SCL/1 VO Utférande

Art.nr. 2661280000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702163

Forp. 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO BK Utférande

Art.nr. 2661300000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702187

Forp. 20 ST

Typ AEB 35 SCL/1 VO GY Utférande

Art.nr. 2661290000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4050118702170

Forp. 20 ST

Tillbehor

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect
TTB-sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta
detalj. Det underlattar monteringen, samtidigt som
erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och
sakerhetsrelevanta komponenter ar kaptivt anslutna
till plintraden. Detta 6kar tillforlitigheten i strom- och
spanningstransformatorkretsarna under montage och
_ underhallsarbete.

Allmanna bestillningsdata

Typ SCCBTTB 6/2 Utforande

Art.nr. 2710190000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 30 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118847987 mm (P): 8.10, Isolerad: Ja, Bredd: 16 mm

Forp. 25 ST

Typ SCCBTTB 6/3 Utforande

Art.nr. 2710200000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 30 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118847994 mm (P): 8.10, Isolerad: Ja, Bredd: 24.1 mm

Forp. 25 ST

Typ SCCBTTB 6/4 Utforande

Art.nr. 2710210000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 30 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118848007 mm (P): 8.10, Isolerad: Ja, Bredd: 32.2 mm

Forp. 25 ST
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Overkopplingar
prem——— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
till angransande kopplingsplinter genomfors via en
é ‘ overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning
i1 LR kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
e

Allméanna bestillningsdata

garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 6N/10 Utférande

Art.nr. 2733970000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 10, Delning
GTIN (EAN) 4064675066811 i mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3.1 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 6N/6 Utférande

Art.nr. 2733950000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 6, Delning i
GTIN (EAN) 4064675066699 mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3.1 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 6N/7 Utférande

Art.nr. 2733960000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 7, Delning i
GTIN (EAN) 4064675066804 mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 3.1 mm

Forp. 20 ST

Tillbehor

Allmanna bestillningsdata

De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect
TTB-sortimentet ar perfekt avstamda in i minsta
detalj. Det underlattar monteringen, samtidigt som
erforderliga standarder efterlevs. Alla funktions- och
sakerhetsrelevanta komponenter ar kaptivt anslutna
till plintraden. Detta 6kar tillforlitigheten i strom- och
spanningstransformatorkretsarna under montage och
underhallsarbete.

Typ CHTTB Utférande
Art.nr. 2710130000 Tackhuv (plint)
GTIN (EAN) 4064675021155

Forp. 1ST

Typ CPTTB Utforande
Art.nr. 2710140000 Tackhuv (plint)
GTIN (EAN) 4064675014171

Forp. 10 ST

Typ CSTIB Utforande
Art.nr. 2710150000 A-serien, Andvinkel
GTIN (EAN) 4064675021148

Forp. 10 ST
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DEK 5/8

WS/DEK
MultiMark plintmarkningar anvander ett innovativt
kompositmaterial, tillverkat av tvd komponenter.
» Markningens harda sockel snapper sakertin i
f kontaktdonet. Den elastiska ytbehandlingen ger enkel
montering av markningen. Detta sarskilt stansade
material gor att remsorna kan strackas for att anpassas till

sarskilt vid langa plintrader. En annan fordel: ytmaterialets

/ de sma variationer i mellanrum som tenderar att adderas,

utmarkta tryckbarhet sakerstaller en hallbar och slitstark
markning. En upplosning pa 300 dpi ger en tydlig, latt
lasbar skrift.

Dina fordelar med MultiMark

* Kompatibel med Weidmiillers modulplintar

¢ Fast montage och hallbara utskrifter

» Kontinuerliga remsor sparar installationstid

* Enkelt montage tack vare ett innovativt
kompositmaterial

¢ Stort markningsfalt for basta mojliga lasbarhet

* Stor flexibilitet tack vare anpassning till valfri tillverkare

Allmanna bestillningsdata

Typ DEK-A 5/8 MM WS Utférande
Art.nr. 2448860000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8.1 mm, Weidmueller, vit
GTIN (EAN) 4050118462968
Forp. 500 ST
Blank
fffff - Dekafix (DEK) markning ar den universella markningen
— E l for alla kabel- och kontaktdon samt for elektroniska
— = underenheter. Systemet ar idealiskt for korta talserier och
TR tacker ett brett utbud av fardiga markningar.
——— Remsmontering for snabb uppmarkning i endast ett
oo | arbetssteg. Markningen ar lattlast, kontrastrik och finns i
o ) ol W | olika bredder.
] [l [l ol |  Stort urval av markningar klara att anvandas
————— g * Remsmontering for snabb uppmarkning
T D L U |

¢ Anslutningsmarkning som passar till Weidmiillers
samtliga kabelkontakter,

¢ Finns som neutralt MultiCard eller som standardtryck
i karta.For specialtryck: Skicka en fil till oss av

var markningsprogramvara M-Print PRO eller

M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Allméanna bestillningsdata

Typ DEK 5/8-11.5 MC NE WS Utférande

Art.nr. 1341630000 Dekafix, Plintmarkning, 5 x 8 mm, Delning i mm (P): 8.00
GTIN (EAN) 4050118145946 Weidmueller, vit

Forp. 500 ST
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Allmanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ ZQV 6N/10 BL Utférande

Art.nr. 2786910000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 41 A, Antal poler: 10, Delning i
GTIN (EAN) 4064675064602 mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 78.7 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 6N/2 Utférande

Art.nr. 1985740000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370362 mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 13.7 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6N/3 Utférande

Art.nr. 1985760000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370263 mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 21.8 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6N/3 BL Utforande

Art.nr. 1985840000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 41 A, Antal poler: 3, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118370379 (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 21.8 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6N/4 Utférande

Art.nr. 1985780000 Overkoppling (plint), instucken, orange, 41 A, Antal poler: 4, Delning i
GTIN (EAN) 4050118370287 mm (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 29.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6N/4 BL Utférande

Art.nr. 1985850000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 41 A, Antal poler: 4, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118370447 (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 29.9 mm

Forp. 60 ST

Typ ZQV 6N/6 BL Utférande

Art.nr. 2786890000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 41 A, Antal poler: 6, Delning i mm
GTIN (EAN) 4064675064572 (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 46.3 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 6N/7 BL Utférande

Art.nr. 2786900000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 41 A, Antal poler: 7, Delning i mm
GTIN (EAN) 4064675064596 (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 54.4 mm

Forp. 20 ST

Typ ZQV 6N/2 BL Utférande

Art.nr. 1985830000 Overkoppling (plint), instucken, bla, 41 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4050118370232 (P): 8.00, Isolerad: Ja, Bredd: 13.7 mm

Forp. 60 ST
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Testadapter och testuttag
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Allméanna bestillningsdata

Testadapter och provkontakt anvands for elektriska
anslutningen mellan kopplingsplintar och testutrustning.
Pa sa satt kan en elektrisk kontakt uppréattas i
kabelanslutet tillstind och méatningarna kan goras enkelt.

Typ FZS 2/4 RT/80 SAKT4 Utférande

Art.nr. 1276300000 Stickontakt (plint), Stickanslutning, 2 mm?, Antal anslutningar: 2,
GTIN (EAN) 4008190026080 Antal poler: 1, Bredd: 9 mm

Forp. 20 ST
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