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De omfattande tillbehoren i Klippon® Connect TTB-sorti-
mentet ar perfekt avstamda in i minsta detalj. Det under-
lattar monteringen, samtidigt som erforderliga standarder
efterlevs. Alla funktions- och sdkerhetsrelevanta kompo-
nenter ar kaptivt anslutna till plintraden. Detta okar tillfor-
litligheten i strom- och spanningstransformatorkretsarna
under montage och underhallsarbete.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Overkoppling (plint), instucken, orange, 30 A,
Antal poler: 3, Delning i mm (P): 8.10, Isolerad: Ja,
Bredd: 24.1 mm

Art.nr. 2710200000
Typ SCCBTIB 6/3
GTIN (EAN) 4050118847994
Forp. 25 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 13.47 mm Byggdjup (tum) 0.5303 inch
Hojd 14.06 mm Bygghojd (tum) 0.5535 inch
Bredd 24.1 mm Byggbredd (tum) 0.9488 inch
Nettovikt 429

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..5b5°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmant

Antal poler 3

Markdata

Markspanning 500V Markstrom 30A
Materialdata

Grundlaggande material Wemid Fargkod orange
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Matt

Delning i mm (P) 8.10 mm

Systemparametrar

Utférande Overkoppling

ytterligare tekniska data

Montagesatt instucken explosionstestat utforande Nej
Monteringstyp instucken

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000489 ETIM 9.0 EC000489
ETIM 10.0 EC000489 ECLASS 14.0 27-25-03-03
ECLASS 15.0 27-25-03-03
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