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Product similar to illustration

Den i allt hogre grad natverksforbundna industriella varl-
den gar hand i hand med utvecklingen av modulupp-
byggda maskiner och system. Funktioner flyttas i allt
hogre grad fran kopplingsskapet till faltnivan, vilket gor att
mangden kablage som behovs dkar.

Véra anslutningsklara kablage kan anvandas for kabel-
dragning pa faltnivan och for éverforing av data eller
strom for olika andamal. Weidmiuillers Plug & Produce-l6s-
ning ar genomgaende testad och gor att din maskin gar
snabbare att montera. Pa sa satt kan du fokusera pa dina
centrala verksamhetskompetenser och 6ka verkningsgra-
den ytterligare.

Med var breda produktportfolj av certifierade komponen-
ter kan vi erbjuda ett brett urval s att du kan hitta den
perfekta I0sningen for just ditt anvandningsomrade.

Om du inte hittar det kablage du behdver trots var stan-
digt véxande portfolj, kan vi aven erbjuda olika langdvari-
anter och kundspecifika l6sningar.

Allmanna bestillningsdata

Utforande Ifraftiga anslutningskontakter, Hane, Hylsa, LAPP
Olflex Classic 110, Skarmad: Nej, Antal poler: 16

Art.nr. 2712340200

Typ CH-HJAA-HJAB-16-0200-AF

GTIN (EAN) 4050118750997

Forp. 1 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 1389.67 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3
SCIP ef244396-ddde-4d05-9b64-973eef6c7a1b

Allmianna tekniska data

Antal poler 16 Stiftanordning 1:1, numrerade karnor
Nominell spanning 500V Markstrom 16 A
Skyddsklass IP65

Tekniska data for kabel

Kabellangd 2m Ledningstyp LAPP Olflex Classic 110
Mantelfarg svart Oljebestandighet Yes

Ledararea 1.5 mm?2 Antal ledare 18

Skarmad Nej Halogener Ja

Isolering PVC Temperaturomrade, rorligt, max. 70°C
Temperaturomrade, rorligt, min. -15°C Temperaturomrade, fast lagd, max. 80 °C
Temperaturomrade, fast lagd, min. -40 °C Bojradie min, rorlig 15 x kabeldiameter
Bojradie min, fast monterad 4 x kabeldiameter Mantelmaterial PVC

Ytterdiameter 14.4 mm

Tekniska data for kontaktdon

Kontaktdon Kontaktbeskrivning

Kontaktdon 1

Kabelingédng

vinklad

Huvudsakligt kapslingsmaterial

Aluminiumpressgjutning

Antal poler 16
Serie HE
Byggstorlek 6
Typ Hane

Anslutning for enskilda komponenter

HDC 16B TSBU 1M25G, HDC HE 16 MP

H1.5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG

Kontaktbeskrivning

Kontaktdon 2

Kabelingang

vinklad

Huvudsakligt kapslingsmaterial

Aluminiumpressgjutning

Antal poler 16
Serie HE
Byggstorlek 6
Typ Hona

Anslutning for enskilda komponenter

HDC 16B TSBU 1M25G, HDC HE 16 FP,

H1.5/14 R, VGM25-MS68 11-20 BG
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 14.0 27-06-04-02
ECLASS 15.0 27-06-04-02
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Byggstorlek 6

PUSH I@
f

Allméanna bestillningsdata

Anslutningsteknologin Push In ar en
direktanslutningsteknik. Den foérbehandlade ledaren
kan anslutas direkt i ledaranslutningen utan ytterligare
hjalpmedel.

Antal poler: 16

Markstrom: 16 A

Markspéanning: 500 V

Nominell spanning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

Typ HDC HE 16 MP Utférande

Art.nr. 1873570000 HDC - Kontakt, Hane, 500 V, 16 A, Antal poler: 16, PUSH IN,
GTIN (EAN) 4032248458189 Installationsstorlek: 6

Forp. 18T

Typ HDC HE 16 FP Utférande

Art.nr. 1873560000 HDC - Kontakt, Hylsa, 500 V, 16 A, Antal poler: 16, PUSH IN,
GTIN (EAN) 4032248458172 Installationsstorlek: 6

Forp. 1ST

Kopplingskapa

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65.

Typ HDC 16B KBU 1PG21G Utforande

Art.nr. 1657270000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190410322 tillstand, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard,
Forp. 18T Storlek pa kabelinféringar: PG 21

Typ HDC 40D KBU 1PG21G Utforande

Art.nr. 1657310000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190410360 tillstdnd, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hég, Storlek pa
Forp. 18T kabelinforingar: PG 21

Typ HDC 40D KBU 1M32G Utforande

Art.nr. 1787190000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248204533 tillstand, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hég, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: M 32
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Typ HDC 40D KBU 1M25G Utférande

Art.nr. 1787200000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248204540 tillstand, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinféringar: M 25

Typ HDC 40D KBU 1PG29G Utférande

Art.nr. 1967670000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248670178 tillstdnd, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinféringar: PG 29

Typ HDC 40D KBU 2M32G N Utforande

Art.nr. 2545510000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118558333 tillstdnd, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: PG 29

Typ HDC 40D KBU TM25G N Utférande

Art.nr. 2559890000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118676440 tillstdnd, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 18T kabelinforingar: PG 29

Typ HDC 40D KBU 1TM32G N Utforande

Art.nr. 2559900000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118673265 tillstand, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, hég, Storlek pa
Forp. 18T kabelinforingar: PG 29

Chassikapa

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65.

Typ HDC 16B ABU Utférande

Art.nr. 1208600000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i

GTIN (EAN) 4008190881351 ijackat tillstdnd, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen,

Forp. 1ST Overkopplingsbygel inte utbytbar, Standard, Storlek pa
kabelinforingar: none

Typ HDC 16B ABU N Utforande

Art.nr. 2488590000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat

GTIN (EAN) 4050118541526 tillstdnd, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek

Forp. 18T pa kabelinforingar: none
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Lock

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65.

Typ HDC 16B DMDQ 2QB Utférande

Art.nr. 1665270000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190421977 tillstand, Lock for kapslingsoverdel, Tvarforregling pa underdelen,
Forp. 1ST Standard, Storlek pa kabelinféringar: none

Sockelkapa

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen maojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65.

Typ HDC 16B SBU 1PG21G Utférande

Art.nr. 1656720000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190409739 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pa kabelinforingar: PG 21

Typ HDC 16B SBU 2PG21G Utférande

Art.nr. 1656730000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190409746 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pa kabelinforingar: PG 21

Typ HDC 40D SBU 2PG21G Utférande

Art.nr. 1656810000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190409821 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: PG 21
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Typ HDC 40D SBU 1PG29G Utférande

Art.nr. 1656830000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190409845 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: PG 29

Typ HDC 40D SBU 2PG29G Utfoérande

Art.nr. 1656840000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4008190409852 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinféringar: PG 29

Typ HDC 40D SBU 2M32G Utforande

Art.nr. 1787110000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248204458 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinfoéringar: M 32

Typ HDC 40D SBU 2M25G Utforande

Art.nr. 1787120000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248204465 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 18T kabelinforingar: M 25

Typ HDC 16B SBU 2M25G Utforande

Art.nr. 1788240000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248205776 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 18T pa kabelinforingar: M 25

Typ HDC 16B SBU 1M25G Utforande

Art.nr. 1899980000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248520718 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pa kabelinforingar: M 25

Typ HDC 40D SBU 1M25G Utférande

Art.nr. 1902970000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248592951 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinféringar: M 25

Typ HDC 40D SBU 1M32G Utférande

Art.nr. 1902990000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248592968 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinféringar: M 32

Typ HDC 16B SBU 1TM25G N Utférande

Art.nr. 2560740000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118673234 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pé kabelinféringar: M 25

Typ HDC 40D SBU 1PG29G N Utférande

Art.nr. 2560770000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118893595 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: PG 21

Typ HDC 16B SBU 2M25G N Utforande

Art.nr. 2560930000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118673531 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 18T pa kabelinforingar: M 25

Typ HDC 16B SBU 1PG21G N Utforande

Art.nr. 2560940000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118676716 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 18T pa kabelinforingar: PG 21

Typ HDC 16B SBU 2PG21G N Utférande

Art.nr. 2560950000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118676921 tillstand, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 18T pa kabelinforingar: PG 21
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Typ HDC 40D SBU 2M25G N Utforande
Art.nr. 2561020000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118676914 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: PG 21
Typ HDC 40D SBU 1M32G N Utférande
Art.nr. 2561030000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118676464 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 1ST kabelinforingar: PG 21
Typ HDC 40D SBU 2M32G N Utférande
Art.nr. 2561040000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118676457 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, hog, Storlek pa
Forp. 18T kabelinforingar: PG 21
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