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Product similar to illustration

Den i allt hogre grad natverksforbundna industriella varl-
den gar hand i hand med utvecklingen av modulupp-
byggda maskiner och system. Funktioner flyttas i allt
hogre grad fran kopplingsskapet till faltnivan, vilket gor att
mangden kablage som behovs dkar.

Véra anslutningsklara kablage kan anvandas for kabel-
dragning pa faltnivan och for éverforing av data eller
strom for olika andamal. Weidmiuillers Plug & Produce-l6s-
ning ar genomgaende testad och gor att din maskin gar
snabbare att montera. Pa sa satt kan du fokusera pa dina
centrala verksamhetskompetenser och 6ka verkningsgra-
den ytterligare.

Med var breda produktportfolj av certifierade komponen-
ter kan vi erbjuda ett brett urval s att du kan hitta den
perfekta I0sningen for just ditt anvandningsomrade.

Om du inte hittar det kablage du behdver trots var stan-
digt véxande portfolj, kan vi aven erbjuda olika langdvari-
anter och kundspecifika l6sningar.
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2'5 mmz VIIHSPI.IAIIT

Allmanna bestillningsdata

Utforande Ifraftiga anslutningskontakter, Hylsa, Lapp
OLFLEX® CLASSIC 110 BK 7G2.5 or similar, Skar-
mad: Nej, Antal poler: 6

Art.nr. 2712410500

Typ CH-HOAB-XXXX-06-0500-Al

GTIN (EAN) 4050118779646

Forp. 1 items
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Nettovikt 1658.12 g
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C..80°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP 81cad46c4-2930-4739-aab4-e07d33c98f2¢c

Allmianna tekniska data

Antal poler 6 Stiftanordning 1:1, numrerade karnor

Nominell spanning 500V Skyddsklass IP65

Tekniska data for kabel

Kabellangd 5m Ledningstyp Lapp OLFLEX® CLASSIC
110 BK 7G2.5 or similar

Mantelfarg svart Ledararea 2.5 mm?

Antal ledare 7 Skarmad Nej

Halogener Ja Isolering PVC

Temperaturomrade, rorligt, max. 70°C Temperaturomrade, rorligt, min. -156°C

Temperaturomrade, fast lagd, max. 80°C Temperaturomrade, fast lagd, min. -40

Bojradie min, rorlig 10 x kabeldiameter Bojradie min, fast monterad 4 x kabeldiameter

Mantelmaterial PVC Ytterdiameter 11.1 mm

Tekniska data for kontaktdon

Kontaktdon Kontaktbeskrivning Kontaktdon 1
Kabelingédng straight
Huvudsakligt kapslingsmaterial Plast
Antal poler 6
Serie HQ
Byggstorlek HQ
Typ Hona
Anslutning for enskilda komponenter HDC HQP TOLU 1PG16, HDC HQ 4/2 FC, HDC C
HX BM2.5AG, HDC-C-HD-BM2.5AG, VG 16 HO
K68 9-13
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC001576 ETIM 7.0 EC001576
ETIM 8.0 EC001576 ETIM 9.0 EC001576
ETIM 10.0 EC001576 ECLASS 9.0 27-06-04-02
ECLASS 9.1 27-06-91-90 ECLASS 10.0 27-06-04-02
ECLASS 11.0 27-06-04-02 ECLASS 12.0 27-06-04-02
ECLASS 13.0 27-06-04-02 ECLASS 14.0 27-06-04-02
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ECLASS 15.0

27-06-04-02
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Tillbehor
4/2-polig

HQ-serien - kompakt konstruktion men dnda stor. De
elektriska egenskaperna talar for sig sjalva. De beprévade
HD- och HX-crimpkontakterna kan anvandas aven har.
Ledaranslutningarna ar utformade som crimpkontakter.
Den beprovade crimpanslutningen har anvants som
standard under flera decennier.

Crimpkontakter ingar inte i leveransen av insatser.
Poltal: 4/2 (+PE)

Markstrom: 40/10 A

Markspanning: 690/250 V

Markspanning enligt UL/CSA: 600 V AC/DC

Allmanna bestillningsdata

Typ HDC HQ 4/2 MC Utférande

Art.nr. 1003170000 HDC - Kontakt, Hane, 690 V, 40 A, Antal poler: 6, Crimpanslutning,
GTIN (EAN) 4032248698165 Installationsstorlek: HQ

Forp. 1ST

chassiekapa

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett

hanglas.
Allmanna bestillningsdata
Typ HDC HQP ALU Utférande
Art.nr. 1003040000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248697977 tillstand, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard
Forp. 1ST
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Chassikapa vinklad

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett

hanglas.
Allmanna bestillningsdata
Typ HDC HQP AWLU Utférande
Art.nr. 1003060000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248697991 tillstand, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard
Forp. 1ST
chassiekapa

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett

hanglas.
Allméanna bestillningsdata
Typ HDC HQP ALU CS Utférande
Art.nr. 1354950000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118157215 tillstand, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard
Forp. 1ST

Skapandedatum 12.11.2025 07:38:06 MEZ

Katalogversion / Ritningar b


https://eshop.weidmueller.com/p/1003060000
https://eshop.weidmueller.com/p/1354950000

CH-HOAB-XXXX-06-0500-Al

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kopplingskapa

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett
hanglas.

Typ HDC HQP KOLU 1PG16 Utférande

Art.nr. 1003120000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248698059 tillstand, Kopplingskapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard,
Forp. 1ST Storlek pa kabelinforingar: PG 16

Sockelkapa

Allméanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sakert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett
hanglas.

Typ HDC HQP SLU 1PG16 Utférande

Art.nr. 1003110000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248698042 tillstdnd, Sockelkapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard, Storlek
Forp. 1ST pa kabelinféringar: PG 16
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chassiekapa

Allmanna bestillningsdata

HDC-kapslingarna ar perfekt skyddade tack vare en
speciell pressgjutningslegering och en flerstegsforsegling
av ytan.

Det avancerade lassystemet tillverkas konsekvent i
rostfritt stal. Det innebar lang livslangd, hog bestandighet
mot korrosion och slagtalighet.

Lasningen av kapslingarna ger inbyggd sakerhet. Vart
unika, patenterade fjadersystem ger kapslingens lasning
ett sdkert faste och skyddar mot oavsiktligt 6ppnande.
Lasermarkningen mojliggor snabb och enkel identifiering.
For att omedelbart kunna identifiera varje produkt ar
kapslingarna permanent markta med laser.

Weidmiiller RockStar® kapsling IP65 / NEMA typ 4X

ar ditt forstahandsval nar det handlar om industrikapor i
skyddsklass IP65. HQ-versionen erbjuder nu sarskilt skydd
- chassikapan (lock och metallbygel) kan sékras med ett
hanglas.

Typ HDC HOM ALU Utférande

Art.nr. 1003050000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4032248697984 tillstand, Chassikapa, Tvarforregling pa underdelen, Standard

Forp. 1ST

Typ HDC HOM ALU CS Utforande

Art.nr. 1251680000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: HQ, Skyddsklass: IP65, i ijackat
GTIN (EAN) 4050118051803 tillstand, Chassikapa, Tvérforregling pa underdelen, Standard

Forp. 1ST
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