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RoHS

Vnm-um

Vara flansmonterade kapslingar av plast har en inbyggd
kabelforskruvning och skruvlasning. De tatar direkt pa

panelvaggen och kan darfor anvandas utan tillsatskaps-
ling. Kapslingarna har en imponerande lag vikt och ger
optimalt skydd mot féroreningar, vatten och vibrationer.

Allméanna bestillningsdata

Utférande HDC - kapsling, Installationsstorlek: 6, Skydds-
klass: IP66, IP67, i ijackat tillstand, Kabelingang pa
sidan, Skruv, , Storlek pa kabelinféringar: M 40

Art.nr. 2716770000

Typ HDC 16B TSS 1M40 WMP
GTIN (EAN) 4050118803648

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E223801

Matt och vikter

Hojd 102 mm Bygghojd (tum) 4.0157 inch

Nettovikt 175 ¢

Temperaturer

Omgivningstemperatur -40 °C...100 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Kabelforskruvning WMIP

Kabeldiameter min. 19 mm Kabeldiameter max. 28 mm

Nyckelbredd 36 mm Storlek pa kabelinforingar M 40

Allménna data

Atdragningsmoment 3 Nm Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Kapslingsmaterial PA Skyddsklass IP66, IP67, i ijackat
tillstand

EMC-kapslingar Nej Material laselement Rostfritt stal

Matt

Kabelingang w. kabelforskruvningar Hojd kapsling B 102 mm

Utférande

Kabelforskruvningar, antal 1 Storlek pa kabelinforingar M 40

Overdel/Underdel/Lock upper part Overtickning utan lock

Atdragningsmoment 3 Nm Antal kabelingang pa sidan 1

Utférande kapsling Kabelingang pa sidan Utférande lassystem Skruv

Installationsstorlek 6 Kabelingang w. kabelforskruvningar
Tatning NBR Farg (RAL) RAL 9011

BG 6 Lamplig for ModuPlug® Ja
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000437 ETIM 9.0 EC000437

ETIM 10.0 EC000437 ECLASS 14.0 27-44-02-02

ECLASS 15.0 27-44-02-02
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Tillbehor

Montagevinklar

Vara flansmonterade kapslingar av plast har en

inbyggd kabelforskruvning och skruvlasning. De tatar
direkt pa panelvaggen och kan darfér anvandas utan
tillsatskapsling. Kapslingarna har en imponerande lag
vikt och ger optimalt skydd mot fororeningar, vatten och

vibrationer.
Allméanna bestillningsdata
Typ HDC AF SET WM Utférande
Art.nr. 2716800000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
GTIN (EAN) 4050118803679
Forp. 18T
Typ HDC AF WM Utférande
Art.nr. 2716790000 HDC - kapsling, Installationsstorlek: , Skyddsklass:
GTIN (EAN) 4050118803662
Forp. 20 ST
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