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Med en omfattande MultiMark-produktfamilj kan du
uppna en optimalt strukturerad och hallbar markning i
alla kopplingsskap. Ett exempel péa detta ar var nya Slim-
Fix-ledarmarkning, som ar speciellt framtagen for att
snabbt kunna tryckas pa och knappas fast. Samtidigt upp-
fyller de de hogsta rekommendationerna for vibrations-
och stothallfasthet. Ledarmarkningarna har en 6ppen
design och kan snabbt och enkelt monteras fore eller
efter kabeldragningsprocessen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Ledar- och kabelmarkning, 1.2 - 1.8 mm, gul
Art.nr. 2719070000

Typ SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE

GTIN (EAN) 4050118888102

Forp. 900 items
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SFM 1/18 1.2-1.8 MM GE
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Bredd 3.8 mm Byggbredd (tum) 0.1496 inch
Nettovikt 0.32¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Typ av markning

neutral

Utforande

med rastfot

Bredd

3.8 mm

Brannbarhetsklass enligt UL 94

V-2

Temperaturomrade for anvandning max. 90 °C Temperaturomrade for anvédndning min. -50 °C
Fargkod gul Halogener Nej
Grundlaggande material PC-ABS, TPU Skrivna tecken utan
Teckenfaltets storlek 2.8 x 15.5 mm Antal per rulle 900
Ledar- och kabelmirkning

Halogener Nej Ledardiameter, max. 0.75 mm?2
Ledardiameter, min. 0.25 mm? Ledarytterdiameter, max. 1.8 mm
Ledarytterdiameter, min. 1.2 mm Ledarytterdiameter 1.2-1.8 mm
Ledararea 0.25-0.75 mm?2

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC001530 ETIM 7.0 EC001530
ETIM 8.0 EC001530 ETIM 9.0 EC001530
ETIM 10.0 EC001530 ECLASS 9.0 27-40-04-01
ECLASS 9.1 27-40-04-01 ECLASS 10.0 27-40-04-01
ECLASS 11.0 27-28-11-02 ECLASS 12.0 27-28-11-02
ECLASS 13.0 27-28-11-02 ECLASS 14.0 27-28-11-02
ECLASS 15.0 27-28-11-02
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THM MULTIMARK

Dessa skrivare ger utmarkt utskriftsresultat tack
vare termotransfertekniken. Olika material och ett
anvandarvanligt utskriftssystem under Windows
optimerar markningsarbetet.

Allméanna bestillningsdata

Typ MULTIMARK ROLLER SFM 1 Utférande
Art.nr. 2799000000

GTIN (EAN) 4064675259985

Forp. 1ST
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