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Produktillustration

Polyamid kabelforskruvningar som ar lampliga for anvand-
ning i omraden med explosionsrisk Ex e (utokad sdkerhet)
och Ex i (egensakerhet).

Weidmdiller erbjuder en produktfamilj utan begransningar
och forutom efterlevnad av standarder utmarker sig kabel-
forskruvningen tack vare sin forhojda slagtalighet pa 4/7
Joule och ett maojligt temperaturomrade ned till -60°C
utan begransningar. De har testats mot nuvarande stan-
dard och EN 60079-0O-direktivet och de ar aven ATEX- och
IECEx-certifierade.

Allméanna bestillningsdata

Utférande VG Exe 7J (Ex plastforskruvning 7J Exe), kabel-
forskruvning, Rak, M 16, 10 mm, OD min. 6 - OD
max. 10 mm, IP54, IP66, IP67, IP68 - 5 bar (30
min.), Polyamid 6

Art.nr. 2722090000

Typ VG M16 EXE 6-10 SI7J G4
GTIN (EAN) 4050118821321

Forp. 50 items

RoHS

Vnm-um
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Godkiannanden
Godkannanden CE
Godkannanden CE; EAC; ATEX; IECEX; INMETRO
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 35.2 mm Bygghojd (tum) 1.3858 inch
Langd 29.5 mm Bygglangd (tum) 1.1614 inch
Nettovikt 10¢
Temperaturer
Drifttemperatur -60 °C...70°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Allmanna uppgifter
Kabeldiameter utsidan max. 10 mm Kabeldiameter utsidan min. 6 mm
Skyddsklass med GWDR IP54, IP66, IP67, IP68 -5 Atdragningsmoment 2.5 Nm
bar (30 min.)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 HB Temperaturomrade for anvandning max. 70 °C
Temperaturomrade for anvandning min. -60 °C Gangstigning 1.5 mm
Halogener Nej Normer IEC 60079-0, EN 60079-0,

IEC 60079-7, EN 60079-7,
EN 60079-31, IEC
60079-31

Slagtalighet

7 joule enligt IEC 60079-0

Nyckelbredd 1

22 mm

Nyckelbredd 2

22 mm

Skyddsklass

IP54, IP66, IP67, IP68 -5
bar (30 min.)

Kabelférskruvning Metrisk Grundlaggande material Polyamid 6
Tatningsinsats Silikon Tatning Silikon
Ganga (yttre) M 16 Gangningslangd 10 mm
Vridmoment kupolmutter, max. 3.00 Nm Vridmoment muffar, max. 3.00 Nm
Vridmoment muffar, min. 2.00 Nm Vridmoment kupolmutter, min. 2.00 Nm

Tandskyddstyp

okad sakerhet Ex e

Installationsanvisningar

Se montageinstruktioner

Certifikatnummer kabelforskruvning

Markning

Ex eb IIC Gb, Ex tb IlIC Db

Certifikatnummer for kabelforskruvning

DNV 18.0150 X/01

IP66/68 (INMETRO)
DEF |Villkor for godkannande ATEX, IECEX
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000441 ETIM 9.0 EC000441
ETIM 10.0 EC000441 ECLASS 14.0 27-14-08-02
ECLASS 15.0 27-14-08-02
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Plastlasmuttrar, svarta

tillbehor.

Allméanna bestillningsdata

Kabelforskruvningsportféljen avrundas med ett stort antal

Typ SKMU M16 K SW Utférande

Art.nr. 1736920000 SKMU PA (kontramutter av plast), Kontramutter, M 16, 5 mm,
GTIN (EAN) 4008190956394 Polyamid 6 (PAG - GF30)

Forp. 100 ST
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