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RoHS

Vnnrum

Vara WPD 1XX fordelarblock anvands i alla situationer
dar effekt levereras och distribueras. Deras anvandar-
vanliga utformning ger en battre oversikt och mojliggor
snabb och effektivimplementering av platssparande
kraftfordelning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Potentialférdelningsplint, Skruvanslutning, svart,
25 mm?2, 164 A, 1000 V, Antal anslutningar: 12,
Antal vaningar: 1

Art.nr. 2725390000

Typ WPD 204 2X25/4X16+6X10 2XBK
GTIN (EAN) 4050118796193

Forp. 1 items
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Tekniska data

Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 49 mm Byggdjup (tum) 1.9291 inch
Hojd 68 mm Bygghojd (tum) 2.6772 inch
Bredd 63 mm Byggbredd (tum) 2.4803 inch
Nettovikt 202 g

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Omgivningstemperatur -5°C..40°C
Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP e1c310ef-6b67-4efa-80a6-d307472f4de9

Allmant

Antal poler 2 Ledardiameter, AWG, max AWG 4
Ledardiameter, AWG, min. AWG 16 Normer IEC 60947-7-1, UL 1059

Montageskena obestyckad

Montageplatta, TS 35

Klambara ledare (Markanslutning)

Ledardiameter, AWG, max

AWG 4

Anslutningsriktning

pa sidan

Anslutningstyp 2

Skruvanslutning

Anslutningstyp

Skruvanslutning

Antal anslutningar 12 Anslutningsomrade, max. 25 mm?
Anslutningsomrade, min. 1.5 mm? Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 1.5 mm? Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 16 mm?2
46228/4, min. 46228/1, max.

Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 0 mm?2
46228/1, min.

Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 25 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2 Ledararea, entradig, max. 25 mm?2
Ledararea, entradig, min. 1.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning

Mairkdata

Maéarkarea 25 mm?2 Markspanning 1000V
Markspanning AC 1000V Markspanning DC 1000V
Markstrom 164 A Str&ouml;m med max. ledare 164 A
Normer IEC 60947-7-1, UL 1059 Forlusteffekt enligt IEC 6094 7-7-x 2.50W
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Tekniska data
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod svart
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning Andplatta kravs Nej
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Ja Montageskena obestyckad Montageplatta, TS 35
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor sluten explosionstestat utforande Ja
Monteringstyp ihakad
Viktig hdnvisningstext
Produktinformation Uttaget motsvarar brandfarlighetsklass V-2 enligt UL94.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19

Skapandedatum 29.12.2025 11:47:53 MEZ

Katalogversion / Ritningar 3



Weidmiiller 3t

WPD 204 2X25/4X1 6+6X10 2XBK Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

m emelereen

Condactorconnctiondeta ocorin o 1EC 6094771 (Ca) —

Condacto conmaotion dtasesording o UL 1050 (A-Cu)
e Fn)

csording o CSAZ22 o 169

P[W]
3
16 mm? 2x16 mm?
25
16 mm? 3x10 mm?
== 2
e %
15
1
05
0 — 1|

0 25 B0 75 100 125 150 175 ypa)

Skapandedatum 29.12.2025 11:47:53 MEZ

Katalogversion / Ritningar 4



Weidmiiller 3t

WPD 204 2X25/4X1 6+6X10 2XBK Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany
- . www.weidmueller.com
Tillbehor
Overkopplingar
—— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
| till angransande kopplingsplinter genomfors via en
‘ overkoppling. Ytterligare insatser frén kabeldragning
tii LAAL kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
- kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
Nep— garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara

overkopplingssystem for modular plintar.

Allméanna bestillningsdata

Typ WQB WPD X04/2 Utférande

Art.nr. 1561980000 Overkoppling (plint), instucken, gra, 135 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4050118367317 mm (P): 31.50, Isolerad: Ja, Bredd: 49.3 mm

Forp. 20 ST

Typ WQB WPD X04/3 Utférande

Art.nr. 1561990000 Overkoppling (plint), instucken, gra, 135 A, Antal poler: 3, Delning i
GTIN (EAN) 4050118367324 mm (P): 31.50, Isolerad: Ja, Bredd: 80.2 mm

Forp. 20 ST

Stiftnyckelsatser

Insexnyckel i genomhardat krom-vanadin-stal, tillverkad
enligt DIN ISO 2936 L (DIN 91 1), ytan hogklassigt
foradlad.

8 L. ~
, 88

Allmanna bestillningsdata

Typ SKS 2,0-8,0 MR Utférande
Art.nr. 9008870000 socket wrenches
GTIN (EAN) 4032248266623

Forp. 1ST

Kryssparskruvmejsel, typ Pozidriv

Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom
top, SoftFinish-handtag
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Allmanna bestillningsdata

Typ SDK PZ2 Utférande

Art.nr. 9008540000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056538

Forp. 1ST
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