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SPEIink®

Single Pair Ethernet ar en teknologi om endast kraver ett
kabelpar for att overfora data och strom.

Fordelarna med detta gor SPE till det basta valet av nat-
verk pa faltet och generellt.Fordelar med Single Pair Ether-
net

¢ Konsekvent: SPE mojliggor enhetlig Ethernet-baserad
kommunikation fran givaren till molnet

¢ Framtidssakert: Nyckelteknologi for industri 4.0 och lloT
* Flexibelt: Rackvidd pa upp till 1000 m och 6verforings-
hastigheter pa upp till 1 Gbit/sek mojliggor ett brett
anvandningsomrade

* Innovativt: Lagre vikt, mindre utrymmesbehov och
enklare installation

Allméanna bestillningsdata

Utférande Patchkabel, SPE-kontakt (IEC 6317 1-2) - IP20 rak-
honkontakt, SPE-kontakt (IEC 63171-2) - IP20 rak-
honkontakt, T1-B, PVC, 2 m

Art.nr. 2725850020

Typ IE-S1DS2VEO0020TO1TO1-E
GTIN (EAN) 4050118825312

Forp. 1 items
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Godkiannanden
Godkannanden
us
LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E316369
Matt och vikter
Langd 2m Bygglangd (tum) 78.7402 inch
Nettovikt 77 g
Temperaturer
Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...80°C
Installation temperature
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Elektriska egenskaper
Spanningstalighet kontakt/skarm 2250V DC Spanningstalighet kontakt/kontakt 1000V DC
PoE / PoE+ PoDL enligt IEEE
802,3bu / cg
Normer
Kontaktdon Norm IEC63171-2

Anslutningsstickpropp

Stickkontakt hoger

SPE, IP20, honkontakt, Stickkontakt vanster
rak, anslutningsstickpropp,

Plast, IEC 63171-2,

SPE, IP20, honkontakt,
rak, anslutningsstickpropp,
Plast, IEC 63171-2,

skdarmade skdarmade
Elektriska egenskaper kabel
Markspanning (DC) 60V Overforingshastighet 10/100 MBit/s, 1000

Mbit/sek

Kategori T1-B Markstrom 35A
Kopplingsdampning 1 till 600 MHz Typ | Provspanning ledare-ledare-skarm 1kVDC, 1 min
Kapacitet vid 800 kHz 1.6 nF/km Motstandsdifferens 2 %
Karakteristisk impedans 100 £ 15 Q vid 20 MHz
Kabeluppbyggnad
Tradar 7 Mantelfarg svart
Area 2*AWG 22 Avskarmning STP
Antal ledare 2 Isolering PE
Manteldiameter, max. 5.3 mm Manteldiameter, min. 4.9 mm
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Material mantel PVC Farkodning vit/bla

Samlingsskarm Skarmflatning av Overtackning skarmflatning 80 %
koppartrad

Isoleringsdiameter 2 1.65 mm

Kontakt héger

Stickkontakt hoger

SPE, IP20, honkontakt,
rak, anslutningsstickpropp,
Plast, IEC 6317 1-2,
skdrmade

Kontakt vianster

Stickkontakt vanster

SPE, IP20, honkontakt,
rak, anslutningsstickpropp,
Plast, IEC 63171-2,
skarmade

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebestandighet

IRM 902/903 oil
resistance test at

UV-besténdig

enligt UL 1581 Sec. 1200

(70°Cx4h)
Fargkod svart Halogener Ja
Bojradie 20 mm Flamhardighet FT1
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002599 ETIM 9.0 EC002599
ETIM 10.0 EC002599 ECLASS 14.0 27-06-03-08
ECLASS 15.0 27-06-03-08
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Detaljerad ritning Dimensional drawing
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