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COMPLIANT

Vara WPD 1XX fordelarblock anvands i alla situationer
dar effekt levereras och distribueras. Deras anvandar-
vanliga utformning ger en béttre 6versikt och mojliggor
snabb och effektivimplementering av platssparande
kraftfordelning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Potentialférdelningsplint, Skruvanslutning, rod,
185 mm?, 353 A, 1000 V, Antal anslutningar: 10,
Antal vaningar: 1

Art.nr. 2730350000

Typ WPD 113 1X185+1X150/8X35 RD
GTIN (EAN) 4064675034988

Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
usten G us

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E60693
Certifikat-Nr. (cULus) E511333
Matt och vikter
Djup 80.3 mm Byggdjup (tum) 3.1614 inch
Hojd 126.3 mm Bygghojd (tum) 4.9724 inch
Bredd 62.6 mm Byggbredd (tum) 2.4646 inch
Nettovikt 74049
Temperaturer
Lagertemperatur -25°C..55 °C Varaktig driftstemperatur, min. -50 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 9436 182c-fbd0-49e8-bf45-a0deac7233a9
Allmant
Antal poler 1 Ledardiameter, AWG, max kemil 300
Ledardiameter, AWG, min. AWG 12 Normer IEC 60947-7-1
Montageskena obestyckad TS 35, Montageplatta
Klambara ledare (Markanslutning)
Ledardiameter, AWG, max kemil 300 Anslutningsriktning pa sidan
Anslutningstyp 2 Skruvanslutning Anslutningstyp Skruvanslutning
Antal anslutningar 10 Anslutningsomrade, max. 85 mm?2
Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?2 Ledardiameter, AWG, min. AWG 12
Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 1.5 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 150 mm?2
46228/4, min. 46228/1, max.
Ledararea, fintradig med &ndhylsa DIN 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 0 mm?2
46228/1, min.
Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm? Anslutningsarea, flertradig, max. 185 mm?
Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm? Ledararea, entradig, max. 185 mm?
Ledararea, entradig, min. 1.5 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning
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Tekniska data

Markdata
Markarea 185 mm?2 Markspanning 1000V
Markspanning AC 1000V Markspanning DC 1500V
Markstrom 363 A Str&ouml;m med max. ledare 353 A
Normer IEC 60947-7-1 Markstotspanning 8 kV
Overspanningskategori i Nedsmutsningsgrad 3
Mairkdata enligt UL
Certifikat nr (cURus) E60693
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod rod
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning Andplatta kravs Nej
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 10 Nivaer internt 6verkopplade Nej
Montageskena obestyckad TS 35, Montageplatta N-Funktion Nej
PE-Funktion Nej PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor sluten rastbar Ja
explosionstestat utforande Ja Monteringstyp ihakad, Direktmontage
Viktig hanvisningstext
Produktinformation Uttaget motsvarar brandfarlighetsklass V-2 enligt UL94.
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 14.0 27-25-01-19
ECLASS 15.0 27-25-01-19
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