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Data sheet

VPU LOCKING CLIPL

Technical data
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 7.5 mm Byggdjup (tum) 0.2953 inch
Hojd 13 mm Bygghojd (tum) 0.5118 inch
Bredd 17 mm Byggbredd (tum) 0.6693 inch
Nettovikt 0.65¢g

Temperaturer

Lagertemperatur Omgivningstemperatur ..70°C
Drifttemperatur -40°C..70°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Utforande Lasshake Byggform ovrigt
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod svart
Skyddsklass IP20

Markdata IEC/EN

Frekvensomréade, max. 60 Hz Frekvensomrade, min. 50 Hz
Integrerad forsékring Nej

Allménna data

Skyddsklass IP20 Fargkod svart
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04
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