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PCB-honor, Single-pair-Ethernet

Single Pair Ethernet ar en teknik som endast kraver ett
kabelpar for att overfora data och strom.

Fordelarna med detta gor SPE till det basta valet av nat-
verk pa faltet och generellt.

Fordelar med Single Pair Ethernet:

¢ Konsekvent: SPE mojliggor enhetlig Ethernet-baserad
kommunikation fran givaren till molnet

* Framtidsséakert: nyckelteknologi for industri 4.0 och lloT
¢ Flexibelt: rackvidd pa upp till 1000 m och overférings-
hastigheter pa upp till 1 Gbit/sek mojliggor ett brett
anvandningsomrade

* Innovativt: lagre vikt, mindre utrymmesbehov och
enklare installation

OMPLIANT

SPEIink® \I}g S

Allmanna bestillningsdata

Utforande Chassie kontakt, M8 PCB insats, Lodanslutning,
IP67 med kapsling, THT/THR I6danslutning, 180°,
Antal poler: 2, Tape

Art.nr. 2735920000

Typ IE-PCB-SPM-P-180-THR

GTIN (EAN) 4050118820164

Forp. 100 items

Forpackning Tape
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 14.5 mm Byggdjup (tum) 0.5709 inch
Hojd 24 mm Bygghojd (tum) 0.9449 inch
Bredd 10.1 mm Byggbredd (tum) 0.3976 inch
Nettovikt 39

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -40 °C...85 °C

Installation temperature

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Systemspecifikationer

Antal poler

2

Montering pa kretskortet

THT/THR I6danslutning

Avskarmning

Ja

Andplatta, Egenskap

Rasterflans

Overféringshastighet

10/100/1000 MBit/s

Anslutningstyp

Lodanslutning

Kategori T1-B Produktfamilj Industriellt Ethernet

Skyddsklass IP67 med kapsling Stickcykler =100

Anslutningsvinkel 180° Effektkategori T1-B 10/100/1000 MBit/

s

Lodprocess Reflow-16dning, Manuell Dimensioner for 16dstift oktagonal
16dning, Vaglodning

Elektriska egenskaper

Spanningstalighet kontakt/skarm 2250V DC Spanningstalighet kontakt/kontakt 1000V DC

Isolationsmotstand 2500 MQ Nominell spanning 72V

Markstrom 4 A

Standarder

Kontaktdon Norm IEC63171-5

Packaging

Forpackning Tape VPE-langd 330.00 mm

VPE-bredd 330.00 mm VPE-hojd 49.00 mm

Materialdata

Isoleringsmaterial LCP Fargkod svart

Fargtabell (jamforbar) RAL 9011 Isolationsmotstand =500 MQ

Moisture Level (MSL) 1 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0

Kontaktmaterial Kopparlegering Kontaktyta Ni/Au

Driftstemperatur, min. -40 °C Driftstemperatur, max 85 °C
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Tekniska data

Viktig hanvisningstext

Hanvisningstext

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002637 ETIM 9.0 EC002637
ETIM 10.0 EC002637 ECLASS 14.0 27-46-02-01
ECLASS 15.0 27-46-02-01
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