HDC MFGL 10B AC

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Allméanna bestillningsdata

Utférande Frame

Art.nr. 2736990000

Typ HDC MFGL 10B AC
GTIN (EAN) 4050118823042
Forp. 1 items
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Tekniska data
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Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 37.35 mm Byggdjup (tum) 1.4705 inch
Bredd 64 mm Byggbredd (tum) 2.5197 inch
Nettovikt 67.54 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢

REACH SVHC Lead 7439-92-1

SCIP 425d5315-3039-4eeb-aab3-6b6a65cc297f

Allmanna data

Installationsstorlek 4 Stickcykler 2500
Grundlaggande material Zinkpressgjutning Serie ModuPlug
Styrtappens utforande lang Antal insticksplatser 3

Viktig hanvisningstext

Produktinformation PE-anslutningen ar inte langre tillgénglig for versionen med styrstift.
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002312 ETIM 9.0 EC002312
ETIM 10.0 EC002312 ECLASS 14.0 27-44-02-92
ECLASS 15.0 27-44-02-92
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