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Cabtite - Kabelinforingsplattor

For in kablar och ledningar utan anslutningsstickpropp

i kopplingsskap, kapslingar eller maskiner dven i tranga
utrymmen. Snabbt, smidigt och platssparande.

Med Cabtite kabelinforingsplattor kan du gora detta aven
i kravande miljoer, bade med skyddsslangar, pneuma-
tiska/hydrauliska slangar eller fiberoptiska kablar — du
installerar kablarna snabbt, smidigt och platssparande.
Installationen sker genom en enda rektangular 6ppning

i vaggen, och gar darfoér upp till 40 % snabbare raknat i
installationstid (jamfort med standardforskruvningar).
Det verktygsfria IP54-utférandet av kabelinféringsplat-
torna med snapplas testas i enlighet med SS-EN 60529
och tillverkas i UL94 V-O-certifierat TPE-material som lam-
par sig for temperaturer mellan -40 °C och +90 °C.
Cabtite kabelinforingsplattor ar ett prisvart alternativ till
konventionella kabelforskruvningar.

Allmanna bestillningsdata

Utforande Kabelinforingsplatta, Cabtite (kabelinforingssy-
stem), TPE, gra, HOjd: 44 mm, Bredd: 142 mm,
Djup: 12 mm, -40 °C...90 °C, IP54

Art.nr. 2743600000

Typ CABTITE EP A 24/42 GY

GTIN (EAN) 4064675123316

Forp. 10 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr (cURus) E223801
Matt och vikter
Djup 12 mm Byggdjup (tum) 0.4724 inch
Hojd 44 mm Bygghojd (tum) 1.7323 inch
Bredd 142 mm Byggbredd (tum) 5.56905 inch
Vaggtjocklek, min. 1.5 mm Vaggtjocklek, max. 2.5 mm
Nettovikt 49 g
Temperaturer
Drifttemperatur -40°C..90°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allman information
Silikon Nej Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Skyddsklass IP54 Grundlaggande material TPE
Skyddsklass (UL) Type 1, Type 12
Antal anslutningsbara kablar
Monteringstyp ihakad
Number of connectable cables 42
Kabelinforingar Nummer 12

Kabeldiameter, min. T mm

Kabeldiameter, max. 7.2 mm

Kabeltyp Rundkabel

Nummer 17

Kabeldiameter, min. T mm

Kabeldiameter, max. 6.4 mm

Kabeltyp Rundkabel

Nummer 12

Kabeldiameter, min. T mm

Kabeldiameter, max. 5 mm

Kabeltyp Rundkabel

Nummer 1

Kabeldiameter, min. T mm

Kabeldiameter, max. 4.7 mm

Kabeltyp Rundkabel
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002624 ETIM 7.0 EC002624
ETIM 8.0 EC002624 ETIM 9.0 EC002624
ETIM 10.0 EC002624 ECLASS 9.0 27-18-28-15
ECLASS 9.1 27-18-92-65 ECLASS 10.0 27-18-28-15
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ECLASS 11.0 27-18-28-15 ECLASS 12.0 27-18-28-15
ECLASS 13.0 27-18-28-15 ECLASS 14.0 27-18-28-15
ECLASS 15.0 27-18-28-15

Skapandedatum 26.11.2025 03:13:56 MEZ

Katalogversion / Ritningar



CABTITEEP A 24/42 GY

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Skapandedatum 26.11.2025 03:13:56 MEZ

Katalogversion / Ritningar



CABTITEEP A 24/42 GY

Tillbehor

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Rektangulir stans for kraftiga omkopplare

Allméanna bestillningsdata

For att gora oppningar i ert kopplingsskap ar
halslagningsverktygen fran Weidmiller ert basta val.
* PG-Kabelforskruvningar

* M-Kabelférskruvningar

¢ Specialkabelférskruvningar Inte lamplig for rostfritt stall

Typ KOK-112X36 Utférande
Art.nr. 9204870000 Sheet holes
GTIN (EAN) 4032248693801

Forp. 18T
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