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RoHS

Vnmrum

Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplosningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre del-
ningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Hogspanningsmodul, 2900V, 16 A, Antal poler: 2,
Crimpanslutning, Hane, Nodvéndiga insticksplat-
ser: 2

Art.nr. 2748380000

Typ HDC MHE 2 HV MC

GTIN (EAN) 4050118890969

Forp. 1 items
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Godkiannanden
Godkannanden
u

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat nr. (UR) E92202
Certifikat nr (cURus) E310075
Matt och vikter
Djup 34 mm Byggdjup (tum) 1.3386 inch
Hojd 61.3 mm Bygghojd (tum) 2.4134 inch
Bredd 34.1 mm Byggbredd (tum) 1.3425 inch
Nettovikt 4752 ¢
Temperaturer
Gransvarde, temperatur -40°C...125°C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP fab05316-3e43-4ad0-930c-360dfdbe 182a
Allmanna data
Antal poler 2 Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Stickcykler 2500 Typ Hane
Overspanningskategori [} Nedsmutsningsgrad 3
Grundlaggande material Polykarbonat Serie ModuPlug
Markspanning (DIN EN 61984) 2900V Markspanning enligt UL/CSA 600V
Markstotspanning (DIN EN 61984) 15 kV Markstrom (DIN EN 61984) 16 A
Nodvandiga insticksplatser 2
PE anslutningsdata
Anslutningstyp PE Skruvanslutning via

modulram
Utforande
Ledardiameter, AWG, max AWG 12 Avisoleringslangd nominellt 9.5 mm
Anslutningstyp Crimpanslutning Ledardiameter, AWG, min. AWG 20
Ledardiameter, max. 4 mm? Ledardiameter, min. 0.5 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000438 ETIM 9.0 EC000438
ETIM 10.0 EC000438 ECLASS 14.0 27-44-02-17
ECLASS 15.0 27-44-02-17
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Crimpkontakter HE

Allmanna bestillningsdata

Crimpning ar en elektrisk och mekaniskt saker och
palitlig anslutning mellan ledare och kontakt. En idealisk
crimpkontakt ar gastat och korrosionstalig.

Typ HDC-C-HE-SMO0.5AG Utférande

Art.nr. 1200500000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190159627 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SMO0.5AU Utférande

Art.nr. 1651420000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400095 Ledardiameter, max.: 0.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SMO0.75-1.00AG Utférande

Art.nr. 1200600000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190171308 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM0.75-1.00AU Utfoérande

Art.nr. 1651430000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400101 Ledardiameter, max.: 1, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM1.5AG Utférande

Art.nr. 1200700000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190074920 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM1.5AU Utforande

Art.nr. 1651440000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400118 Ledardiameter, max.: 1.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM2.5AG Utforande

Art.nr. 1200800000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190131913 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM2.5AU Utférande

Art.nr. 1651450000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400125 Ledardiameter, max.: 2.5, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.0AG Utférande

Art.nr. 1200900000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190115906 Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST

Typ HDC-C-HE-SM4.0AU Utférande

Art.nr. 1651460000 Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,
GTIN (EAN) 4008190400132 Ledardiameter, max.: 4, svarvade, Kopparlegering

Forp. 100 ST
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Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

HDC-C-HE-SM4.65AU

1116540000
4032248897261
100 ST

Utforande
Mangpoliga kontakdon, Crimpkontakt, HE, HEE, HQ, MixMate, Hane,

Ledardiameter, max.: 4.65, svarvade, Kopparlegering

Standard

Allmanna bestillningsdata

Typ HDC MF 6B AB Utférande
Art.nr. 1428920000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233414

Forp. 1ST

Typ HDC MF 6B BA Utférande
Art.nr. 1428940000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233353

Forp. 1ST

Typ HDC MF 10B AC Utférande
Art.nr. 1428960000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233223

Forp. 1ST

Typ HDC MF 10B CA Utférande
Art.nr. 1428980000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233278

Forp. 18T

Typ HDC MF 16B AD Utforande
Art.nr. 1429010000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233315

Forp. 1ST

Typ HDC MF 16B DA Utférande
Art.nr. 1429030000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233407

Forp. 1ST

Typ HDC MF 24B AF Utférande
Art.nr. 1429050000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233285

Forp. 18T

Typ HDC MF 24B FA Utférande
Art.nr. 1429070000 Frame
GTIN (EAN) 4050118233520

Forp. 1ST
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Motsvarighet

Elektriska moduler

Flexibel

De fyra modulstorlekarna ger individuella propplésningar
som sparar en stor mangd utrymme. Den mindre
delningen bidrar ocksa till en optimerad design.

Allméanna bestillningsdata

Typ HDC MHE 2 HV FC Utférande

Art.nr. 2748390000 Hogspéanningsmodul, 2900 V, 16 A, Antal poler: 2, Crimpanslutning,
GTIN (EAN) 4050118891003 Hylsa, Nédvandiga insticksplatser: 2

Forp. 1ST
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