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1/4" - Sexkantfaste enligt DIN 3126, form E 6,3 till direkt
maskinanslutning (DMS3)Krysspar-Bits DIN 5264, Faste
1/4"E6,3 DIN 3126

Allméanna bestillningsdata

Utférande Skruvmejselinsats, Klingbredd (B): 2.5 mm, Kling-
langd: 70 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm

Art.nr. 2748900000

Typ BIT E6,3 0,4X2,5X70

GTIN (EAN) 4050118894776

Forp. 5 items

MPLIANT
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Tekniska data

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Bredd 70 mm Byggbredd (tum) 2.7559 inch

Nettovikt 94g¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Bits med slitsklinga

0,4x2,5x70
Skruvverktyg
Klingbredd (B) 2.5 mm Klingtjocklek 0.4 mm
Form E 6,3 DIN 3126, Spar Klinglangd 70 mm
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC002116 ETIM 7.0 EC002116
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 9.1 21-04-04-90
ECLASS 10.0 21-04-04-90 ECLASS 11.0 21-04-42-04
ECLASS 12.0 21-04-42-04 ECLASS 13.0 21-04-42-04
ECLASS 14.0 21-04-42-04 ECLASS 15.0 21-04-42-04
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