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Weidmiiller bits ar standard-bits, som har hog kvalitet,
stort urval och hoga prestanda. Weidmuiller producerar
med processorstyrda hardningsmetoder en jamn och hog
produktkvalitet.

Det hogklassiga ramaterialet ger vridmomentsvarden,
som ligger langt 6ver dem som anges i de gallande DIN-
normerna:

* DIN 5261 for PH/PZ-bitar

* DIN 5263 for Spar-Bits,

e Camcar-Norm for TORX-bitsDet innebér en lang livs-
langd vid hoga vridmoment och darmed idealiska forut-
sattningar for montagearbeten.

Fordelar:

e Lamplig for alla skruvjobb. P4 grund av deras enasta-
ende hardhetsvarden pa 59-61 HRC ar de lampliga for
anvandning med bade manuella verktyg och kraftverktyg.
* God slittalighet och darmed lang livslangd.

¢ Optimal passning i DIN-skruvar for lagt slitage och opti-
mal vridmomentsoverforing.

« Tillverkning baserad pa professionella kvalitetskriterier
enligt gallande ISO-normer med jamn och hog produkt-
kvalitet.
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Hojd 70 mm Bygghojd (tum) 2.7559 inch
Nettovikt 952g¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Bit med T40

Skruvverktyg

Form Torx storlek T40
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-02
ECLASS 15.0 21-04-42-02
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