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Weidmüller SoftFinish-skruvmejsel för allmänna applika-
tioner, klinga i höglegerat krom-vanadium-molybden-stål,
genomgående härdad, mattförkromad.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Skruvmejselsats
Art.nr. 2749200000
Typ SD SET S2.5-5.5/PH1/2
GTIN (EAN) 4050118895506
Förp. 1 items
Förpackning Kartong
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Mått och vikter
 
Bredd 292 mm Byggbredd (tum) 11.496 inch
Nettovikt 404.8 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Påverkas ej
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Tekniska data
 
Artikelbeskrivning Spår- och krysspår -PH-

Skruvmejsel-Sats
 

Skruvverktyg
 
Antal 6 Form Spår, Crosshead
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC011815 ETIM 9.0 EC011815
ETIM 10.0 EC011815 ECLASS 14.0 21-04-50-16
ECLASS 15.0 21-04-50-16
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Spår-Skruvmejsel

Spårskruvmejsel med rundklinga, SD DIN 5265, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, ISO 2380/1, Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata
Typ SDS 0.4X2.5X75 Utförande
Art.nr. 2749320000
GTIN (EAN) 4050118895544
Förp. 1 ST

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2.5 mm, Klinglängd: 75 mm,
Klingtjocklek: 0.4 mm

Typ SDS 0.5X3.0X80 Utförande
Art.nr. 2749330000
GTIN (EAN) 4050118895551
Förp. 1 ST

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 3 mm, Klinglängd: 80 mm, Klingtjocklek:
0.5 mm

Typ SDS 0.8X4.0X100 Utförande
Art.nr. 2749360000
GTIN (EAN) 4050118895582
Förp. 1 ST

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4 mm, Klinglängd: 100 mm,
Klingtjocklek: 0.8 mm

Typ SDS 1.0X5.5X150 Utförande
Art.nr. 2749380000
GTIN (EAN) 4050118895605
Förp. 1 ST

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglängd: 150 mm,
Klingtjocklek: 1 mm

Krysspårskruvmejsel, typ Phillips

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764/2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allmänna beställningsdata
Typ SDK PH1 X 80 Utförande
Art.nr. 2749410000
GTIN (EAN) 4050118895636
Förp. 1 ST

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 4.5 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1

Typ SDK PH2 X 100 Utförande
Art.nr. 2749420000
GTIN (EAN) 4050118895643
Förp. 1 ST

Skruvmejsel, Klingbredd (B): 6 mm, 100 mm, Klingtjocklek: 2
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