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Torx® TR-skruvmejsel med urborrning i klingspetsen
(Tamper Resistant), SD TR for forskruvning av Torx® och
Torx® TR-sakerhetsskruvar (mittenstift i profil), Spets
krom top, SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Utférande Skruvmejsel, Klinglangd: 115 mm
Art.nr. 2749540000

Typ SDT30TRX 115

GTIN (EAN) 4050118895865

Forp. 1 items

Skapandedatum 05.12.2025 02:35:08 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2749540000

SDT30TRX 115

Tekniska data
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Matt och vikter

Bredd 230 mm Byggbredd (tum) 9.0551 inch
Diameter 30 mm Nettovikt 80.96 g
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Skruvdragare, TR 30

Skruvverktyg

Klingbredd (B) 6 mm Form Torx

storlek T30 Klinglangd 115 mm
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000801 ETIM 9.0 EC000801
ETIM 10.0 EC000801 ECLASS 14.0 21-04-04-13
ECLASS 15.0 21-04-04-13
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