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VDE isolerad skruvmejsel for arbeten pa delar som star
under spanning pa upp till AC 1000 V och DC 1500V,
DIN EN 60900, IEC 900. Testad sakerhet GS, individu-
ellt testad Klinga av hoglegerat krom- vanadium - molyb-
den-stal, genomgaende hardad, brunerad

Allméanna bestillningsdata

Utférande Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Kling-
tjocklek: 1

Art.nr. 2749650000

Typ SDIK SLIM PH1 X 80

GTIN (EAN) 4050118896398

Forp. 1 items

Skapandedatum 30.03.2026 04:17:20 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2749650000

SDIK SLIM PH1 X 80

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

Godkannanden

&

Matt och vikter

Bredd 185 mm Byggbredd (tum) 7.2835 inch
Nettovikt 38.72¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Isolerad krysspar- Utférande Rak

skruvmejsel, Typ Phillips,
strl.1, SlimLine

Skruvverktyg

Klingbredd (B) T mm Form Crosshead, rund
storlek 1 Klinglangd 80 mm
Klingmatt krysspar 1

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000144 ETIM 9.0 EC000144
ETIM 10.0 EC000144 ECLASS 14.0 21-04-04-06
ECLASS 15.0 21-04-04-06
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