SDK EL PZ0 X 60 PICO

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Kryssmejsel, Typ Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO
8764 /2-PZ, klingprofil enligt ISO 8764-PZ, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Utférande Skruvmejsel, Klingbredd (B): 0 mm, 60 mm, Kling-
tjocklek: O

Art.nr. 2750120000

Typ SDK EL PZ0O X 60 PICO

GTIN (EAN) 4050118897609

Forp. 1 items

Skapandedatum 27.12.2025 01:27:49 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2750120000

SDK EL PZ0 X 60 PICO

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Matt och vikter

Bredd 160 mm Byggbredd (tum) 6.2992 inch
Nettovikt 12.32¢g
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Tekniska data
Artikelbeskrivning Kryssparskruvmejsel, typ Utforande Rak

Phillips, storl. O
Skruvverktyg
Klingbredd (B) Omm Form Crosshead, Pozidrive, rund
storlek 0 Klinglangd 60 mm
Klingmatt krysspar 0
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000144 ETIM 9.0 EC000144
ETIM 10.0 EC000144 ECLASS 14.0 21-04-04-06
ECLASS 15.0 21-04-04-06

Skapandedatum 27.12.2025 01:27:49 MEZ

Katalogversion / Ritningar



