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Stromomvandlare for eftermontering

Kannetecken:

* sarskilt lamplig for anvandning pé svartillgéngliga plat-
ser

* inget kapande av de primara ledare kravs

¢ Utveckling av stromomvandlare utan ytterligare verktyg

Allméanna bestillningsdata

Utférande Primérstrom: 150 A, Sekundarstrom max.: 5 A,
Load: 1 VA, noggrannhetsklass: 1, Tangstrom-
transformator

Art.nr. 2753030000

Typ KCMA-18-150-5A-1VA-1

GTIN (EAN) 4050118896909

Forp. 1 items

Tillverkare MBS AG
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 59 mm Byggdjup (tum) 2.3228 inch
Hojd 80.1T mm Bygghojd (tum) 3.1535 inch
Bredd 49 mm Byggbredd (tum) 1.9291 inch
Nettovikt 293 g

Temperaturer

Lagertemperatur Drifttemperatur -5°C..560°C
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Elektriska attribut

noggrannhetsklass 1 Sekundarstrom 0.5A

Load 1VA Primarstrom 150 A
Matt spanningsforande ledare

Typ av ledare Endast isolerad ledare Rundledare 18.50 mm
Installationsplats For inomhusbruk

Tekniska egenskaper

Kabellangd 05m Skyddsklass IP20
Isolationsklass E Varmeklassad varaktig strom ITermisk 1,2 x Inom
Nominell frekvens 50 Hz

Isolationskoordination

noggrannhetsklass 1

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002048 ETIM 9.0 EC002048
ETIM 10.0 EC002048 ECLASS 14.0 27-21-09-02
ECLASS 15.0 27-21-09-02
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KCMA-1 8-1 50-5A-1VA-1 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany
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