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PV Protect ar ratt I16sning for basta skydd av vaxelriktaren
mot overspanning. Den ar mycket kompakt och behover
bara Y-ledningar for att ansluta till solcellsstrangarna. Dar-
med ar det en perfekt produkt for att utrusta befintliga FV-
installationer pa bostadshus med 6verspanningsskydd.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Surge protection, 1 MPP, Surge protection | / II,
Cable gland, PUSH IN connection, 1000 V

Art.nr. 2755970000

Typ VPUM111SXFXV100TXPX10

GTIN (EAN) 4064675003335

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-03-31T00:00:00+02:00

Alternativ produkt PVIDC 11 10 1MPP SPD1 MC4 10
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 91 mm Byggdjup (tum) 3.56827 inch
Hojd 145 mm Bygghojd (tum) 5.7086 inch
Bredd 168 mm Byggbredd (tum) 6.6142 inch
Nettovikt 70149

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...85 °C
Drifttemperatur -40°C..85°C Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

allmanna data

Normer EN 50539-11 Skyddsklass IP67
ingangar
Antal maximala effektpunkter (MPP) 1 MPP

Funktionell jordanslutning

Kabelingang

Antal kabelinforingar 1

Kabelanslutning Anslutningstyp PUSH IN
DC-ingéng + & - Ledaranslutning Anslutningstyp PUSH IN
Sakringstyp varken sakringsinsats eller - hallare

Antal inmatade strangar per MPP

1

skyddskapa

Kapslingens fastsattning

Via de fyra halen under
skyddsskruvarna

Anslutningstyp, strang

Invandig pol (med
kabelforskruvning/
genomforing)

Overspinningsskydd, DC-sida

Normer EN 50539-11 Blixtteststrom limp (10/350 ps) 6.25 kA
Avledningsstrom, max. (8/20 ps) 40 kA Skyddsniva Up (+/-, -/PE, +/PE) <4,2 kV
Forutsattningar o. krav EN 50539-11 Drifthojd i ojordat PV-system <4000 m
Kortslutning strom ISCPV 11 kA Total avledningsstrom Itotalt (8/20us) 50 kA
Avledningsstrom In (8/20 pus) 20 kA Kravklass Typ I/11
Drifthojd i det jordade PV-systemet <4000 m Total avledningsstrom Itotalt (10/350us) 12.5 kA

PV-anlaggningens spanning, max. Ucpv 1100V

Max. kontinuerlig driftspanning DC
UCPV-modus +/-,-/PE , +/PE

1100V
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Viktig hanvisningstext

Produktinformation

The SPD in the box cannot be replaced.

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-14-03
ECLASS 15.0 27-17-14-03

Offerttexter

Annonstext lang

Designation 2: VPU PV
BOX CG I+11 3 1000 1M
Over voltage protection
box for inverters with

1 Mpp tracker, used

to protect the DC side.
Max. String voltage
Uoc:1000 V MPPT1: 1
input, connection via
cable gland (4-8mm@)
cable cross section: max.
16mm?2 Connection of the
box in stitch without DC
switch 1 surge protection
type Il Connection of
functional earth via
cable glands (8-12mm®@)
cable cross-section:
16mm?2 Protection class:
IP65 and IP67 Plastic
enclosure Dimensions
HxWxD:168x145x91
mm According to
standard, EN 50539-11:
2013+A1:2014 IEC
61643-31:2018
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Connection diagram Connection diagram

PV Protect 1 MPPT with X Cable
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PV Protect | MPPT with Y Cable.
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Tillbehor

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

Kryssmejsel, Typ Phillips, SDK PH DIN 5262, ISO
8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH, Spets krom
top, SoftFinish-handtag

Allmanna bestillningsdata

Typ SDK PH2 Utférande

Art.nr. 9008490000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056484

Forp. 18T

... for fotovoltaikstickkontakter

Efter avisoleringen kan en kabelande crimpas med
motsvarande kontakter eller andhylsor. Crimpningen ar
en saker anslutning mellan ledare och kontakt och hari
stor utstrackning ersatt Iddmetoden. Crimpning innebéar
att det skapas en homogen, ej losstagbar koppling
mellan ledare och forbindelselement. Anslutningen
skapas uteslutande av hogklassiga precisionsverktyg.
Resultatet ar en elektriskt och mekaniskt saker och
tillforlitlig anslutning. Weidmiuiller erbjuder ett brett
produktsortiment med mekaniska Crimpverktyg.
Integrerade retursparr med frikopplingsmojlighet
sakerstaller en optimal bearbetningskvalitet.
Crimpanslutningar, som goérs med Weidmiuillers verktyg
uppfyller internationella normer och foreskrifter.

Allmanna bestillningsdata

Typ CTF PV WM4 Utforande

Art.nr. 1222870000 Fotovoltaik, Crimpverktyg for fotovoltaikkontakter, mekanisk, utan
GTIN (EAN) 4050118006254 utbytbara insatser

Forp. 1ST

Verktyg

* for fintrddiga och massiva ledare med
specialisoleringsmaterial

* hog avisoleringskvalitet for industriell anvandning
(motsvarande kraven inom flygindustrin)

* speciella formknivar mojliggor avisolering av speciella
ledarisoleringar och ledaruppbyggnader

* Avisoleringslangd installningsbar med anslag

* hog flexibilitet genom utbytbara avisoleringsenheter
* hog repeternoggrannhet i avisoleringsresultatet

¢ inga skador pa ledaren

¢ hog stabilitet for lang livslangd och hog palitlighet

* integrerad skarfunktion
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Allmanna bestillningsdata

Typ MULTI-STRIPAX PV Utférande

Art.nr. 1190490000 Fotovoltaik, Stickkontakt
GTIN (EAN) 4032248973262

Forp. 1ST

Y-kontaktkablar

Y-kabeln anvands for parallellkoppling av flera strangar
i ett FV-system, t.ex. for att dela en linje framfor en
vaxelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Allmanna bestillningsdata

Typ

Art.nr.
GTIN (EAN)
Forp.

PVHYW-XXPXXX06W+15 Utférande

2814220000 Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Male, 1x delvis strippad
4064675298908 kabeléande, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V

18T

X-kontaktkablar

Y-kabeln anvands for parallellkoppling av flera strangar
i ett FV-system, t.ex. for att dela en linje framfor en
vaxelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Allmanna bestillningsdata

Typ PVHXW-W-PXXX06W+15 Utforande

Art.nr. 2814280000 Fotovoltaik, X-anslutningskabel, 2x WM4 C Male, 1x delvis strippad
GTIN (EAN) 4064675298960 kabeléande, 1x WM4 C Female, 6mm?2, 1500 V

Forp. 1ST

Typ PVHXW+W+PXXX06M-15 Utférande

Art.nr. 2814290000 Fotovoltaik, X-anslutningskabel, 2x WM4 C Female, 1x delvis strippad
GTIN (EAN) 4064675298977 kabeléande, 1x WM4 C Male, 6mm?2, 1500 V

Forp. 1ST
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PV-mirkningssatser

Allméanna bestillningsdata

Typ PV MARKER 1-3 MPP Utférande

Art.nr. 8000149520 Fotovoltaik, Apparatmarkning, Tillbehor, Ledar- och kabelmarkning,
GTIN (EAN) 4099987229197 Buntband, Markningskit, Varningsmarkning, Kabelmarkning,

Forp. 1ST sjalvhaftande
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X-kontaktkablar

2

Allméanna bestillningsdata

Y-kabeln anvands for parallellkoppling av flera strangar
i ett FV-system, t.ex. for att dela en linje framfor en
vaxelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Typ PVHXW+W+PXXX06M-15 Utférande

Art.nr. 2814290000 Fotovoltaik, X-anslutningskabel, 2x WM4 C Female, 1x delvis strippad
GTIN (EAN) 4064675298977 kabelande, 1x WM4 C Male, 6mm?2, 1500 V

Forp. 18T

Typ PVHXW-W-PXXX06W+15 Utforande

Art.nr. 2814280000 Fotovoltaik, X-anslutningskabel, 2x WM4 C Male, 1x delvis strippad
GTIN (EAN) 4064675298960 kabelande, 1x WM4 C Female, 6mm?, 15600 V

Forp. 1ST

Y-kontaktkablar

Allmanna bestillningsdata

Y-kabeln anvands for parallellkoppling av flera strangar
i ett FV-system, t.ex. for att dela en linje framfor en
vaxelriktare.

Kablarna finns i olika anslutningsvarianter.

Typ PVHYW-XXPXXX06W+15 Utférande

Art.nr. 2814220000 Fotovoltaik, Y-anslutningskabel, 1x WM4 C Male, 1x delvis strippad
GTIN (EAN) 4064675298908 kabelande, 1x WM4 C Female, 6mm2, 1500 V

Forp. 18T
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