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SAFESERIES-kontaktforlangning anvander relder med

Allmanna bestillningsdata

tvangsstyrda kontakter i enlighet med EN 61810-3 typ A.
Detta gor att det ar predestinerat for signaldvervakning i Utforande
applikationer for skydd av manniskor och maskiner. Det
garanterar saker aterkoppling till kontrollniva. Bestar av

5 olika jackbar-relaer med motsvarande mathylsor i kon-

SAFESERIES, Reld med tvangsstyrda kontakter 1
NC- och 3 NO-kontakter med tvangsstyrning (EN
61810-3 typ A) AgSnO forgylld, Markstyrspan-
ning: 24 V DC £10 %, Varaktig strom: 6 A, Stic-
kanslutning, Testknapp finns: Nej

taktutférandena 2 NO + 2 NC, 3 NO + 1 NC, 4 NO + 2 TA“-'"- %FG
.. . . yp

NC, 3 NO +.3 NC och 5 NO + 1 NC Nar utforandet z.ar kon- GTIN (EAN) 7064675266143

struerat enligt EN/ISO 13849-1 kan en prestandaniva Forp. 5 items

pa PL "e” uppnas. Den grundlaggande komponenten ar
ocksa lamplig for sakerhetsapplikationer enligt IEC/EN
62061 for att uppna en sakerhets integritetsniva pa SIL3.
* Rela med tvangsstyrda kontakter till EN 61810-3 typ A
¢ cULus noterade godkannandet for ett hogt accepte-
rande pa den nordamerikanska marknaden

* CQC-godkannande for overensstimmelse med kine-
siska standarder

¢ Bestyckad och 100 % funktionellt testad KIT bestaende
av reld och mathylsa med integrerad status-LED

¢ Diagnostackningen ar 99 %

Skapandedatum 20.03.2026 01:30:48 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/2759030000

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

FSR0315024 FG

www.weidmueller.com

Tekniska data

Godkidnnanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

UL File Number Search UL-webbplats

Certifikat nr (cURus) E224238

Matt och vikter

Djup 24 mm Byggdjup (tum) 0.9449 inch
Hojd 40 mm Bygghojd (tum) 1.56748 inch
Bredd 13 mm Byggbredd (tum) 0.5118 inch
Nettovikt 20g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur -40 °C...85 °C

Drifttemperatur

Fuktighet

5...85 %, ingen
kondensbildning

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel

REACH SVHC

Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Markdata UL

Certifikat nr (cURus) E224238

Styrsida

Markstyrspanning 24V DCx10 % Markstrom DC 15 mA
Markeffekt 360 mW Spolmotstand 1600 Q + 10 %
Statusindikering Nej

Belastningssida

Markkopplingsspanning 250V AC Normalspanning 6 A

max. Kopplingsfrekvens vid marklast 0.1 Hz Brytspanning AC, max. 400V
Brytspanning DC, max. 250V Inkopplingsstrommen 30A/20ms
AC-brytforméaga (ohmsk), max. 1500 VA DC-brytformaga (ohmsk), max. 144 W @ 24V
Inkopplingsfordrojning <20 ms Franslagsfordrojning <20 ms

Kontakttyp 1 NC and 3 NO contacts Mekanisk livslangd 10 x 106 kopplingscykler
forcibily guided (EN
61810-3 type A) (AgSnO
gold-plated)
min. Bryteffekt 2mA@24V,4mA@ 12
V,10mA@5V
Allmanna uppgifter
Hojdomrade for drift <2000 m
Testknapp finns Nej
Fargkod transparent
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Tekniska data

UL94 brannbarhetsklass for komponent Komponent Relaskydd

UL94 brannbarhetsklass V-2

Komponent Reldbasplatta

UL94 brannbarhetsklass V-0
Isolationskoordinater
Isolationskoordinater motsvarande IEC61810-1 Markspanning 250V
Nedsmutsningsgrad 2 Overspanningskategori 1]
Kryp- och luftstracka styrsida - =28 mm Spanningstalighet styrsida - lastsida 4 kVeff /1 min
belastningssida
Typ av isolering vid ingdng och utgang forstarkt isolering Spanningstalighet for intilliggande 2,5 kVeff/1 min

kontakter

Typ av isolering vid angransande Grundisolering Spanningstalighet for 6ppna kontakter 1,5 kVeff /1 min.
kontakter
Stothallspanning vid ingang och utgang 10 kV (1,2/50 us) Skyddsklass IP50
Stothallspanning vid angransande 5kV (1,2/50 us)
kontakter
Ytterligare information om godkdnnanden/normer
Certifikat nr. (VDE) 40056378 Certifikat nr (cURus) E224238
Anslutningsdata
Ledaranslutningsteknik Stickanslutning
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001437 ETIM 9.0 EC001437
ETIM 10.0 EC001437 ECLASS 14.0 27-37-16-01
ECLASS 15.0 27-37-16-01
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Kopplingsbild

Graph

1 12 33 34
23 24 43 44

JAZJ ffffff jj

View of Pins from below

Graph

N W
o o
o o

[42]
o

Switching voltage [V DC]

w B
o o

N
o

—_
o

DC load breaking capacity

Resistive load

A

AN

0.1 02 0.5 1 2 5 10
Switching current [A]

Dimensional drawing

Electrical endurance
250 V AC resistive load

(—]
=

[=]
>
7

Switching Operations

10°

10

0 1 2 3 4 5 6
Switching Current [A]

40 mm 13 mm

3.6 mm }Z 24 mm
T
|
—

Skapandedatum 20.03.2026 01:30:48 MEZ

Katalogversion / Ritningar



FSR0315024 FG

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Typnycklar

N | N | N | | | |

FS Functional Safety |_| Type of contact addition
FG Forcibly Guided

H Relay contacts

Numbers of

changeover contacts

. Coil voltage

024 24VDC

Numbers of

normally open contacts

Numbers of | Contact material

normally close contacts

|5 AgSn0 gold plated
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