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Produktillustration

Stiftlister med skruvanslutning i klambygelteknik for leda-
ranslutning. Stiftlisterna har plats for markning och kan
kodas.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Kretskortsstickanslutning, Stiftkontakt, 5.08 mm,
Antal poler: 3, 180°, Klambygelanslutning, Anslut-
ningsomrade, max. : 3.31 mm2, Box

Art.nr. 2759180000

Typ SLS 5.08/03/180B SN OR BX TB

GTIN (EAN) 4064675007296

Forp. 108 items

Produktparametrar IEC: 1000V /215A/0.2-2.5 mm?2
UL: 300V / 14 A/ AWG 26 - AWG 12

Forpackning Box
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 22.2 mm Byggdjup (tum) 0.874 inch
Hojd 15.3 mm Bygghojd (tum) 0.6024 inch
Nettovikt 1.74¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Packaging

Forpackning Box VPE-langd 338.00 mm
VPE-bredd 130.00 mm VPE-hojd 27.00 mm
Systemviarden

Produktfamilj

OMNIMATE Signal - serie BL/SL 5.08

Ledaranslutningsteknik

Klambygelanslutning

Delning i mm (P) 5.08 mm
Delning i tum (P) 0.200"
Ledarutgangsriktning 180°
Antal poler 3

L1imm 10.16 mm
L1itum 0.400"
Antal rader 1
Polradstal 1

Beroringsskydd enligt DIN VDE 57

fingers. instucken/ handryggss. ej inst.

Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470

IP 20 ansluten/ IP 10 ej ansluten

Skyddsklass IP30, komplett monterad, IP20

Genomgangsmotstand (6) <5 mQ

Koderbar Ja

Klamskruv M 2,5

Skruvmejselklinga 0,6 x3,5

Skruvmejselklinga Norm DIN 5264-A

Stickcykler 25

Max. instickskraft/pol 4 N

Max. dragkraft/pol 3N

Atdragningsmoment Momenttyp Ledaranslutning

Anvandningsinformation Atdragningsmoment min. 0.4 Nm
max. 0.5 Nm
Materialdata
Isoleringsmaterial PBT Fargkod orange
Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 Isoleringsmaterialgrupp IE]
CTI (Comparative Tracking Index) =200 Moisture Level (MSL)
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Kontaktmaterial Cu-legering
Kontaktyta fortennad Skiktstruktur for stiftkontakten 4...8 um Sn hot-dip tinned
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 100 °C
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Anslutningsbara ledare

Anslutningsomrade, min. 0.13 mm?2
Anslutningsomrade, max. 3.31 mm?2
entradig, min. HO5(07) V-U 0.2 mm?2
entradig, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
Flertradig, min. HO7 V-R 0.2 mm?
flertradig, max. HO7V-R 2.5 mm?
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.2 mm?
fintradig, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?
med AEH med krage DIN 46 228/4, 0.2 mm?
min.

med andhylsa med krage DIN 46 2.5 mm?2
228/4, max.

med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.2 mm?2
med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 2.5 mm?2

max.
Passtift enligt EN 60999 ax b; @
Anslutningsbar ledare

2,8 mmx 2,0 mm; 2,4 mm

Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO,5/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1T mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad H1,0/6
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 1.5 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 7 mm
Rekommenderad H1,5/7
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 2.5 mm?
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 7 mm
Rekommenderad H2,5/7
andhylsa
Ledarens anslutningsarea Typ fintradig
nominell 0.75 mm?2
kabelsko Avisoleringslangd ‘ nominell 6 mm
Rekommenderad HO,75/6
andhylsa

Referenstext

Ytterdiametern pa plastkragen ska inte vara storre an rastret (P), Langd pa hylsor ska véljas

beroende pa produkten och markspanningen.

Mairkdata enligt CSA

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA) 15 A Markstrom (anvandargrupp D / CSA) 10 A
Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
Mairkdata enligt UL 1059

Markspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V
1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp B / UL 14 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10 A
1059) 1059)

Ledardiameter AWG, min. AWG 26 Ledardiameter AWG, max. AWG 12
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Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984 Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 21.5 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 16 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 18 A

Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 14 A Markspanning vid overspanningsk./ 1000V
Nedsmutsningsgrad Il/2

Markspanning vid overspanningsk./ 1000 VvV Markspanning vid 6verspanningskat.,/ 250V

Nedsmutsningsgrad 1ll/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3

Markspanning vid 6éverspanningsk./ 6 kV Markspanning vid 6éverspanningsk./ 8 kV

Nedsmutsningsgrad 11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/2

Markstotspanning vid overspanningsk./

Nedsmutsningsgrad I1l/3

4 kv Korttidstromhallfasthet 3x1smit 120 A

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
beddmas pa begaran.

Hanvisningstext

¢ In accordance with IEC 61984, OMNIMATE-connectors are connectors without breaking
capacity (COC). During designated use, connectors are not allowed to be engaged or
disengaged when live or under load

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC002638 ETIM 9.0 EC002638
ETIM 10.0 EC002638 ECLASS 14.0 27-46-02-02
ECLASS 15.0 27-46-02-02
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Dimensional drawing
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Lower assembly costsSecure in a matter of seconds
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Produktfordel

Flexible application optionsFor 3 connection systems
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