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COMPLIANT

Metervara, kopparkabel, flexibel, 4 x 2 x AWG 26/7,
Kat.5, gron

Allméanna bestillningsdata

Utforande Installationskabel, Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/Kat. be
(TIAT568-B), PVC, 500 m

Art.nr. 2763440000

Typ IE-C5CS8VG-500

GTIN (EAN) 4064675030928

Forp. 1 items

Forpackning pa plywoodhjul
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Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Langd 500 m Bygglangd (tum) 19685.0394 inch

Nettovikt 112509

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...75 °C Drifttemperatur -40 °C...80 °C

Installation temperature 0°C..50°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Tekniska data for kabel

Mantelfarg gron (RAL 6018) Oljebestandighet No

Antal ledare 8 Skarmad Ja

Halogener ja (ledning PVC) Isolering PE

Flamhardighet in accordance with IEC Provspanning ledare-ledare-skarm 700V AC
60332-1, EN 13501-6
class ECa

Antal poler 8

Kabelspecifika standarder

Roktathet No

Normer

Roktathet No

Elektriska egenskaper kabel

Kategori Kat. 5 (ISO/IEC 11801)/ Kapacitet vid 1 kHz 50 nF/km
Kat. 5e (TIA T568-B)

Slingmotstand 190 Q/km Signalloptid 4.5 ns/m

Provspanning ledare-ledare-skarm 700V AC Motstandsdifferens 3%

Skarmdampning 65 dB vid 100 MHz Fordrojd snedstallning 15 ns/100m

Transferimpedans

20 mQ/mvid 1 MHz, 10
mQ/m vid 10 MHz, 10
mQ/m vid 30 MHz

Karakteristisk impedans

100 £ 5 Q vid T00MHz

Kabeluppbyggnad

Tradar 1 Mantelfarg gron (RAL 6018)

Normbeteckningar SF/UTP Area 4*2*AWG 24/1 -
4*2*0,205 mm?

Avskarmning SF/UTP Antal ledare 8

Isoleringsdiameter 1.04 mm Isolering PE

Manteldiameter, max. 6.7 mm Manteldiameter, min. 6.3 mm

Material mantel PVC Anordning ledare tvinnat par
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Tjocklek ledarisolering 0.25 mm Samlingsskarm Aluminiumfolie,
Skarmflatning av
koppartrad

Overtickning skarmflatning 65 % Ledarmaterial Blank kopparledare

Tjocklek mantelmaterial 0.5 mm Fargsekvens ledare - ledarpar vit/bla - bla, vit/orange -
orange, vit/gron - gron, vit/
brun - brun

Tjocklek skarmflatning 0.1 mm

Mekaniska egenskaper och materialegenskaper kabel

Oljebestandighet

No

UV-besténdig

Nej

Fargkod

gron

Halogener

ja (ledning PVC)

Bojradie min, upprepad

10 x kabeldiameter

Bojradie min, unik

5 x kabeldiameter

Rivtalighet

bra

Flamhardighet

in accordance with IEC
60332-1,EN 13501-6
class ECa

Brandspridning Nej Roktathet No
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC003249 ETIM 9.0 EC003249
ETIM 10.0 EC003249 ECLASS 14.0 27-06-18-01
ECLASS 15.0 27-06-18-01
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Detaljerad ritning
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