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Elektronikens varld pa en skiva

Med en bredd pa endast 6,1 mm skapar elektronikut-
vecklarens expertkunskap kompakta anvandningsvarl-
dar. Modulart kapslingskoncept som har utvecklats sar-
skilt for kretskort och som erbjuder idealiska foérhallanden
for sma elektroniska komponenter och anvandningen av
kretskortsplintar.

Storsta mojliga byggformsfrihet tack vare en gene-

ros nettoyta pa 6 800 mm?2 pa kretskortet tillater opti-
mal montering med platssparande geometrier av THR-
kretskortsplintar med aterflodesfunktion. Felfri montering
och I6dningsbearbetning stods av optimerade ramgeo-
metrier och stédgeometrier. Dessutom erbjuder anpass-
ningsbara desingalternativ som markning, fargval och
olika utskrivbara, roterande overtackningar mycket flexi-
bilitet. Tack vare anslutningselementen med aterflodes-
funktion och en maskinkompatibel forpackning sakerstalls
hogsta verkningsgrad vid bearbetning - for en tidsbespa-
rande och precis installation.
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Allmanna bestillningsdata

Utforande Baselement, OMNIMATE Housing - serie CH20M
Agatgra, Kapsling sidopanel, Fordjupning i avspérr-
ningsfotens omrade for busskontakt, Bredd: 5.2
mm

Art.nr. 2771220000

Typ CH20M6 BC 4P-4P BUS AGY 1 1293807

GTIN (EAN) 4064675031956

Forp. 50 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 106.5 mm Byggdjup (tum) 4.1929 inch

Hojd 107 mm Bygghojd (tum) 4.2126 inch

Bredd 5.2 mm Byggbredd (tum) 0.2047 inch

Nettovikt 11.62¢g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Materialdata

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Isoleringsmaterial PBT

Isoleringsmaterialgrupp ] Yta obehandlad

Grundlaggande material Plast CTl (Comparative Tracking Index) 400 = CTI <600

Allménna data

Fargkod Agatgra Skyddsklass IP20 efter installation

Fargtabell (jamforbar) RAL 7038 Gjutbarhet Nej

Anpassningsalternativ

Kundspecifika utskarningar mojliga Ja Kundspecifik markning mojlig Ja

Kundspecifik bestallningsprocess Se riktlinjer under Alternativa farger Mer pa begéran
downloads

Klassificeringar

ETIM 7.0 ECO01031 ETIM 8.0 EC001031

ETIM 9.0 EC001031 ETIM 10.0 EC001031

ECLASS 11.0 27-18-27-92 ECLASS 12.0 27-18-27-92

ECLASS 13.0 27-19-06-02 ECLASS 14.0 27-19-06-02

ECLASS 15.0 27-19-06-02
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Produktfordel

Profilritning
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SR-SMD - Busskontaktblock CH20MV16

Allmanna bestillningsdata

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom moduléara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna séakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Utférande

Art.nr. 1155840000 Kretskortsstickanslutning, Kontaktblock fér buss till CH20M6, THT/
GTIN (EAN) 4032248942534 THR l6danslutning, Antal poler: 5, 180°, forgylld, svart

Forp. 78 ST

Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Utférande

Art.nr. 1155850000 Kretskortsstickanslutning, Kontaktblock for buss till CH20M6, THT/
GTIN (EAN) 4032248942374 THR lédanslutning, Antal poler: 5, 180°, forgylld, svart

Forp. 300 ST
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