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Produktillustration

Det grundlaggande elementet av den moduldra CH20M
kapslingen erbjuder manga fordelar som gor den till ett
utmarkt val for dina projekt. Med de speciella utskarning-
arna for buss- och FE-kontakter ar den sarskilt flexibel och
anpassningsbar.

En annan fordel ar mojligheten av lasermarkning pa kaps-
lingen, som erbjuder hdg precision och majligheten till
individuella designalternativ. Ett brett utbud av farger
finns ocksa sa att du kan designa din kapsling helt enligt
dina dnskemal.

CH20M kapslingen ar ocksa lamplig for standardmon-
tageskena, vilket underlattar installationen och integre-
ringen i befintliga system.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Modulér kapsling, OMNIMATE Housing - serie
CH20M svart, Kapslingsunderdel, Fordjupning i
avsparrningsfotens omrade for busskontakt, Bredd:

6.1 mm
Art.nr. 2771430000
Typ CH20M6 BP 4P-4P BUS BK LF 1 1261494
GTIN (EAN) 4064675032168
Forp. 50 items
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 114.3 mm Byggdjup (tum) 4.5 inch

Hojd 110.7 mm Bygghojd (tum) 4.3583 inch

Bredd 6.1 mm Byggbredd (tum) 0.2402 inch

Nettovikt 234g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Materialdata

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Isoleringsmaterial PBT

Isoleringsmaterialgrupp ] Yta obehandlad

Grundlaggande material Plast CTl (Comparative Tracking Index) 400 = CTI <600

Allménna data

Fargkod svart Skyddsklass IP20 efter installation

Montageskena obestyckad TS 35 Fargtabell (jamforbar) RAL 9011

Gjutbarhet Nej

Monteringsegenskaper

Antal PCB:er, max. 1 Antal anslutningsnivaer, max. 8

Antal poler, max. 8 Komponenternas hojd pa kretskortet, 3.5 mm
max

Typ av montering av kretskortet ensidig

Mekaniska tester

Enligt standard

DIN EN 61373:1999 (stot och vibration)

Testvillkor

50 g ytterligare vikt pa kretskortet, med slutparenteser WEW 35/1 (1059000000), fyra kapslingar

installerade i rad

Testade axlar

XYz

Slagtest

Allmanna rad for test

Alla mekaniska tester har utforts vid
exempelkonfigurering eller med hénsyn till
motsvarande reglering. Angivna resultat ersatter
inte relevanta tester for godkédnnande. De ar
endast avsedda som riktvarden.

Testkategori 1
Antal slag per axel 3 i positiv och negativ riktning
Slagets varaktighet 30 ms
Acceleration horisontell 50.00 m/s?
Acceleration vertikal 50.00 m/s?
Acceleration longitudinell 50.00 m/s?
Vibrationstest Testkategori 1B

Testets varaktighet

5 timmar per axel

Effektiv acceleration

7.9 m/s?
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Komponentegenskaper

Skar ut omradet for den paklickbara BUS-kontakt, kontakt ingar ~ Antal anslutningsnivaer, max. 8

foten for att forbereda ej!

Anpassningsalternativ

Kundspecifika utskarningar mojliga Ja Kundspecifik markning mojlig Ja

Kundspecifik bestallningsprocess Se riktlinjer under Alternativa farger Mer pa begaran
downloads

Byggform - IN-krav

tolerans pa kretskortets yttermatt +0,1T mm Kretskortstjocklek 0.8 mm

Tolerans for kretskortstjocklek +0,1T mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 ECO001031 ETIM 9.0 EC001031

ETIM 10.0 EC001031 ECLASS 14.0 27-19-06-01

ECLASS 15.0 27-19-06-01
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Produktillustration

Produktillustration

Produktfordel

Profilritning

Baselement med BUS-ursparning
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CH20M6 C - flipfodral

Allmanna bestillningsdata

CH20M kapslingens overtackning med flip-funktion har
praktiska funktioner som stoder din anvandning. Den kan
forseglas, vilket garanterar ytterligare sakerhet och skydd
for ditt innehall. Du har ocksa mojligheten att skriva ut pa
overtackningen med hjalp av tampongtryck for att tydligt
visa viktig information eller logotyper.

Dessutom kan markpennor anvandas for att tillampa
specifika instruktioner eller markningar direkt pa
overtackningen.

Typ CH20M6 C BK 1819 Utférande

Art.nr. 2418620000 Modular kapsling, OMNIMATE Housing - serie CH20M svart,

GTIN (EAN) 4032248899142 transparent, Vandbar kapa, Bredd: 6.1 mm

Forp. 50 ST

Typ CH20M®6 C TP 8089 Utférande

Art.nr. 1073410000 Modular kapsling, OMNIMATE Housing - serie CH20M transparent,
GTIN (EAN) 4032248831203 Véndbar kapa, Bredd: 6.1 mm

Forp. 50 ST

SR-SMD - Busskontaktblock CH20M6

Allméanna bestillningsdata

Den integrerade skenbussen for det modulara
elektronikhussystemet

Vid matning, anslutning eller distribution inom modulara
applikationer kan skenbussen ersatta den trakiga
individuella kabeldragningen med en flexibel och
oavbruten I6sning for hela systemet.

Systembussen ar sakert integrerad i TS35-skenan. Med
Reflow-forfarande kan SMD-buss-kontaktblocket hanteras
helt automatiskt vid tillverkningen av modulen. De taliga,
forgyllda kontaktytorna sakerstéller en varaktigt tillforlitlig
kontaktering for alla kapslingsbredder.

¢ Obegransad skalbarhet Den genomgéaende
forbindelselésningen racker 6ver alla systembredder - fran
6 mme-skivan till den 67 mm breda kapslingen.

¢ Enkel service under installationen Enkelt modulbyte
aven i befintliga modulgrupper — utan paverkan pa
intilliggande moduler.

* Universell integrering Den oavbrutna systembussen

ar sakert integrerad i den 35 mm standardiserade
montageskenan.

* Hogsta tillganglighet Fem helgalvaniserade och
delforgyllda tvillingkontakter anvands for att uppratta en
permanent kontaktdon till montageskena. THR-l6dflans
ska sdkerstalla att anslutningen till kretskortet ar stabil.

Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Utférande

Art.nr. 1155840000 Kretskortsstickanslutning, Kontaktblock for buss till CH20M6, THT/
GTIN (EAN) 4032248942534 THR lédanslutning, Antal poler: 5, 180°, forgylld, svart

Forp. 78 ST
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Typ SR-SMD 4.50/05/90 AU BK... Utforande

Art.nr. 1155850000 Kretskortsstickanslutning, Kontaktblock for buss till CH20M6, THT/
GTIN (EAN) 4032248942374 THR l6danslutning, Antal poler: 5, 180°, forgylld, svart

Forp. 300 ST

LHZ-SMT L - anslutningssida vinster

Allmanna bestillningsdata

Naturligtvis ar systemet CH20M aven overlagset i detalj
vid granssnitten till omgivningen.

Kretskortsplintar resp. stiftlister och hylsdelar ar nar det
galler varianter, bearbetning , hantering, tillforlitlighet och
sakerhet lika anpassade till praktiken som det kompletta
systemet.

Anslutningstekniken far hogsta betyg i alla grenar:

* 100 % sakert skydd mot oavsiktlig beroring

* 100 % effektiv fullt kompatibel med flodesomformning
16dning

* 100 % tids- och kostnadsbesparingar Under
installation: det snabba, universella skruvhuvudet "Multi-
Tool" ger en séaker kontakt, anvandarvanlig applikation
och mindre komplexitet. Andra egenskaper som "Wire
ready'"-teknologin ger laga inkopplingskostnader och
hogre kundtillfredstallelse.

Typ LHZ-SMT L 1.5SN BK BX Utforande

Art.nr. 1137870000 Kretskortsplint, Anslutningselement vanster, Blockbyggsatt, stangd pa
GTIN (EAN) 4032248919741 sidan, THR-I6danslutning, 0.00 mm, Antal poler: 1, Lodstiftlangd (l):
Forp. 306 ST 1.5 mm, fortennad, svart, Box

Typ LHZ-SMT L 1.6SN BK RL Utforande

Art.nr. 2418580000 Kretskortsplint, Anslutningselement vanster, Blockbyggsatt, stangd pa
GTIN (EAN) 4032248984350 sidan, THR-I6danslutning, 0.00 mm, Antal poler: 1, Lodstiftlangd (1):
Forp. 432 ST 1.5 mm, fértennad, svart, Tape

LHZ-SMT R - anslutningssida hoger

Naturligtvis ar systemet CH20M aven overlagset i detalj
vid granssnitten till omgivningen.

Kretskortsplintar resp. stiftlister och hylsdelar ar nar det
galler varianter, bearbetning , hantering, tillforlitlighet och
sakerhet lika anpassade till praktiken som det kompletta
systemet.

Anslutningstekniken far hogsta betyg i alla grenar:

* 100 % sakert skydd mot oavsiktlig beroring

* 100 % effektiv fullt kompatibel med flodesomformning
16dning

* 100 % tids- och kostnadsbesparingar Under
installation: det snabba, universella skruvhuvudet "Multi-
Tool" ger en saker kontakt, anvandarvanlig applikation
och mindre komplexitet. Andra egenskaper som "Wire
ready"-teknologin ger laga inkopplingskostnader och
hogre kundtillfredstallelse.

Skapandedatum 04.03.2026 06:03:26 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://eshop.weidmueller.com/p/1155850000
https://eshop.weidmueller.com/p/1137870000
https://eshop.weidmueller.com/p/2418580000

Weidmiiller 3t

CH20MG6 BP 4P-4P BUSBKLF 11261494 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

Tillbehﬁr www.weidmueller.com

Allmanna bestillningsdata

Typ LHZ-SMT R 1.56SN BK BX Utférande

Art.nr. 1137880000 Kretskortsplint, Anslutningselement héger, Blockbyggsétt, stangd pa
GTIN (EAN) 4032248919734 sidan, THR-l6danslutning, 0.00 mm, Antal poler: 1, Lodstiftlangd (1):
Forp. 306 ST 1.5 mm, fortennad, svart, Box

Typ LHZ-SMT R 1.5SN BK RL Utférande

Art.nr. 2418590000 Kretskortsplint, Anslutningselement héger, Blockbyggsétt, stangd pa
GTIN (EAN) 4032248984343 sidan, THR-l6danslutning, 0.00 mm, Antal poler: 1, Lodstiftlangd (1):
Forp. 432 ST 1.5 mm, fortennad, svart, Tape
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CH20M6 BC BUS - Kapslingens sidopanel inklusive forberedelse for busskontakt

Allmanna bestillningsdata

Elektronikens varld pa en skiva

Med en bredd pa endast 6,1 mm skapar
elektronikutvecklarens expertkunskap kompakta
anvandningsvarldar. Modulart kapslingskoncept som

har utvecklats sarskilt for kretskort och som erbjuder
idealiska forhallanden for sma elektroniska komponenter
och anvandningen av kretskortsplintar.

Storsta mojliga byggformsfrihet tack vare en generos
nettoyta pa 6 800 mmz2 pa kretskortet tillater optimal
montering med platssparande geometrier av THR-
kretskortsplintar med aterflodesfunktion. Felfri

montering och lodningsbearbetning stéds av optimerade
ramgeometrier och stodgeometrier. Dessutom erbjuder
anpassningsbara desingalternativ som markning,

fargval och olika utskrivbara, roterande 6vertackningar
mycket flexibilitet. Tack vare anslutningselementen med
aterflodesfunktion och en maskinkompatibel forpackning
sakerstalls hogsta verkningsgrad vid bearbetning - for en
tidsbesparande och precis installation.

Typ CH20M®6 BC 4P-4P BUS AGY... Utférande

Art.nr. 2771220000 Baselement, OMNIMATE Housing - serie CH20M Agatgra, Kapsling
GTIN (EAN) 4064675031956 sidopanel, Fordjupning i avsparrningsfotens omrade for busskontakt,
Forp. 50 ST Bredd: 5.2 mm

Typ CH20M®6 BC 4P-4P BUS BK ...  Utférande

Art.nr. 2771130000 Baselement, OMNIMATE Housing - serie CH20M svart, Kapsling
GTIN (EAN) 4064675031864 sidopanel, Fordjupning i avsparrningsfotens omrade for busskontakt,
Forp. 50 ST Bredd: 5.3 mm

Typ CH20M®6 BC 4P-4P BUSRD ... Utférande

Art.nr. 2771150000 Baselement, OMNIMATE Housing - serie CH20M rod, Kapsling
GTIN (EAN) 4064675031888 sidopanel, Fordjupning i avsparrningsfotens omrade for busskontakt,
Forp. 50 ST Bredd: 5.3 mm
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