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Den nyskapande snabba anslutningen - enkel, trygg och
prisvard:

Kretskortsplintar med fjaderanslutning och direkt PUSH
IN-teknologi. En milstolpe i anslutningens teknologi.
Overraskande enkelt att anvanda:

¢ Anslut och lossa massiva ledare eller ledare med leda-
randhylsor pa ett enkelt satt, utan att behoéva anvanda
verktyg

* automatisk hantering i reflow- eller i anglédning

* Potentialer och klampunkter tydligt uppmarkta med far-
gade tryckknappar

Design och bearbetning i varldsklass, passar for manga
olika tillampningar.

Allméanna bestillningsdata

Utforande Kretskortsplint, 7.50 mm, Antal poler: 3, 180°,
Lodstiftlangd (I): 3.5 mm, fortennad, orange, PUSH
IN, Box

Art.nr. 2774770000

Typ LMFS 7.50/03/180 3.5SN OR BX

GTIN (EAN) 4064675039471

Forp. 65 items

Produktparametrar IEC: 1000V /24 A /0.5-2.5 mm?2
UL: 300V /20 A/ AWG 24 - AWG 12

Forpackning Box
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Godkiannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 14.8 mm Byggdjup (tum) 0.5827 inch

Hojd 18.7 mm Bygghojd (tum) 0.7362 inch

Bredd 22.7 mm Byggbredd (tum) 0.8937 inch

Nettovikt 494 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Packaging

Forpackning Box VPE-langd 338.00 mm

VPE-bredd 130.00 mm VPE-hojd 27.00 mm

Typprovningar

Test: Hallfasthet for markningar Standard IEC 61984 avsnitt 6.2 och 7.3.2 / 10.11
Test ursprungsmarkning, typmarkning, godkdnnande

markning UL, godkdnnande markning CSA,
héallbarhet

Utvardering

tillganglig

Test: Klambar area

Standard

IEC 60947-7-4, avsnitt 7.1.2 och 9.3.2 /01.19

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 0,2 mm?2
ledararea

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,2 mm?2

Typ av ledare och for massiv 2,5 mm?2

ledararea

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 12/7

Typ av ledare och for AWG 24/11

ledararea

Utvardering

godkand

Test betraffande ledare som skadats och
lossnat oavsiktligt

Standard

IEC 60999-1 avsnitt 9.4 / 11.99

Krav

0.2 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 0,2 mm?2

ledararea

Typ av ledare och for
ledararea

flertradig 0,2 mm?2

Typ av ledare och for AWG 24/11

ledararea

Utvardering

godkand

Krav

0,7 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for massiv 2,5 mm?2

ledararea

Utvardering

godkand

Krav

0,9 kg

Typ av ledare

Typ av ledare och for
ledararea

AWG 12/7

Franslagstest

Standard

IEC 60999-1 avsnitt 9.5 / 11.99

Krav

210N
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Typ av ledare

ledararea

Typ av ledare och for

massiv 0,2 mm?2

ledararea

Typ av ledare och for

flertradig 0,2 mm?2

ledararea

Typ av ledare och for

AWG 24/11

Utvardering

godkand

Krav

250N

Typ av ledare

Typ av ledare och for

massiv 2,5 mm?2

ledararea
Utvardering godkand
Krav 260N
Typ av ledare Typ av ledare och for AWG 12/7
ledararea
Karakteristiska systemviarden
Produktfamilj OMNIMATE Signal - serie Ledaranslutningsteknik PUSH IN
LMF
Montering pa kretskortet THT lodanslutning Ledarutgangsriktning 180°
Delning i mm (P) 7.50 mm Delning i tum (P) 0.295"
Antal poler 3 Polradstal 2
Antal rader 1 Lodstiftlangd (1) 3.5 mm
Dimensioner for 16dstift 0,6 x 0,8 mm Avisoleringslangd 10 mm
Beroringsskydd enligt DIN VDE 0470  IP 20 Beroringsskydd enligt DIN VDE 57 fingersaker
Materialdata
Isoleringsmaterial Wemid (PA) Fargkod orange
Fargtabell (jamforbar) RAL 2000 CTI (Comparative Tracking Index) =600
Moisture Level (MSL) Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Kontaktmaterial Cu-legering Kontaktyta fortennad
Ytbehandling 4-6 um SN Skiktstruktur for I6danslutningen 4..8 ym Sn matt
Lagertemperatur, min. -40 °C Lagertemperatur, max. 70°C
Driftstemperatur, min. -50 °C Driftstemperatur, max 120°C
Anslutningsbara ledare
Ledardiameter, AWG, min. AWG 24 Ledardiameter, AWG, max AWG 12
entradig, min. HO5(07) V-U 0.5 mm?2 entradig, max. HO5(07) V-U 2.5 mm?2
fintradig, min. HO5(07) V-K 0.25 mm2 fintradig, max. HO5(07) V-K 2.5 mm?2
med andhylsa, DIN 46228 pt 1, min. 0.25 mm?2 med andhylsa enligt DIN 46 228/1, 2.5 mm?2
max.
Referenstext Langd pa hylsor ska viljas
beroende pa produkten
och mérkspénningen.,
Ytterdiametern pa
plastkragen ska inte vara
storre an rastret (P)
Markdata enligt CSA

Markspanning (anvandargrupp B / CSA) 300 V

Markspanning (anvandargrupp D / CSA) 300 V

Markstrom (anvandargrupp B / CSA)

20A

Markstrom (anvandargrupp D / CSA)

10A

Ledardiameter AWG, min.

AWG 24

Ledardiameter AWG, max.

AWG 12
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Mairkdata enligt UL 1059

Maéarkspanning (anvandargrupp B /UL 300V Markspanning (anvandargrupp D /UL 300V
1059) 1059)

Markstrom (anvandargrupp B / UL 20 A Markstrom (anvandargrupp D / UL 10 A
1059) 1059)

Ledardiameter AWG, min. AWG 24 Ledardiameter AWG, max. AWG 12

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard IEC 60664-1, IEC 61984, Markstrom, min. antal poler (Tu=20°C) 24 A
IEC 60947-7-4

Markstrom, max. antal poler (Tu=20°C) 20 A Markstrom, min. antal poler (Tu=40°C) 23 A
Markstrom, max. antal poler (Tu=40°C) 18 A Markspanning vid 6éverspanningsk./ 1000V

Nedsmutsningsgrad 1l/2
Markspanning vid overspanningsk./ 600V Markspanning vid overspanningskat.,/ 500V
Nedsmutsningsgrad I11/2 Nedsmutsningsgrad Ill/3
Markspanning vid overspanningsk./ 6 kV Markspanning vid overspanningsk./ 6 kV
Nedsmutsningsgrad Il/2 Nedsmutsningsgrad I1l/2
Markstotspanning vid 6verspanningsk./ 6 kV Korttidstromhallfasthet 3x1smit 120 A

Nedsmutsningsgrad 111/3

Viktig hdnvisningstext

IPC-konformitet Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedomas pa begaran.

Hanvisningstext Additional variants on request

Rated current related to rated cross-section & min. No. of poles.

Wire end ferrule without plastic collar to DIN 46228/1

Wire end ferrule with plastic collar to DIN 46228/4

P on drawing = pitch

Rated data refer only to the component itself. Clearance and creepage distances to other
components are to be designed in accordance with the relevant application standards.

The test point can only be used as potential-pickup point.

Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002643 ETIM 7.0 EC002643
ETIM 8.0 EC002643 ETIM 9.0 EC002643
ETIM 10.0 EC002643 ECLASS 9.0 27-44-04-01
ECLASS 9.1 27-44-04-01 ECLASS 10.0 27-44-04-01
ECLASS 11.0 27-46-01-01 ECLASS 12.0 27-46-01-01
ECLASS 13.0 27-46-01-01 ECLASS 14.0 27-46-01-01
ECLASS 15.0 27-46-01-01
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Produktillustration Dimensional drawing
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Produktfordel
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Tillbehor

Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIS 0.6X3.5X100 Utférande

Art.nr. 9008390000 Skruvmejsel, Skruvmejsel
GTIN (EAN) 4032248056354

Forp. 18T

ytterligare tillbehor

Ingen uppgift ar for liten fér den optimala l6sningen.
Anslutningar ar bara en form av den fullstandiga
processen. Sma detaljer ar ofta nyckeln till en perfekt
I6sning i anvandningar dar potentialer testas, grupperas
eller till och med isoleras.

Ett system ar inget system utan de oundvikliga
smasakerna:

* teststickkontakter mojliggor saker testning pa testhylsor
Tillverkningsmedfoljande och anvandningskorrekt.

Allmanna bestillningsdata

Typ PS 2.0 MC Utférande

Art.nr. 0310000000 Kretskortsstickanslutning, Tillbehor, Provkontakt, rod, Antal poler: 1
GTIN (EAN) 4008190000059

Forp. 20 ST
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