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'COMPLIANT

Blixtavledare av klass I/l for anvandning uppstroms om
energimatare

¢ Avsedd for 25 kA (10/350 ps) for skyddszon I, II, lll och
IV (LPL I/11/111/1V)

* Med fjarrovervakningsfunktion, en vaxlande kontakt

¢ Provad enligt IEC 61643-11 som blixt- och 6verspan-
ningsskydd av klass | och Il

Allméanna bestillningsdata

Utférande Overspanningsavledare, Lagspanning, Overspan-
ningsskydd, Lackstromsfri, Med fjarrkontakt, Enfas,
TN, TT, IT med N, IT utan N

Art.nr. 2775000000

Typ VPUACI 1+1R 275/25 LCF MB
GTIN (EAN) 4064675039754
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Technical data
Godkiannanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Djup 71 mm Byggdjup (tum) 2.7953 inch
Hojd 99 mm Bygghojd (tum) 3.8976 inch
Bredd 70 mm Byggbredd (tum) 2.7559 inch
Nettovikt 490 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur .85 °C
Drifttemperatur -40°C..85°C Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent
Allménna data
Optisk funktionsdisplay gron = ok, rod = avledare Segment Energifordelning
defekt, byt ut
Utférande Overspianningsskydd, Byggform Installationskapsling; 4 TE,
Lackstromsfri, Med Insta IP20
fjarrkontakt
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Fargkod gra
Skyddsklass IP20 efter installation Montageskena obestyckad TS 356
Hojdomrade for drift <2000 m
Anslutningsdata fjarrmeddelande
Ledaranslutningsarea, entradig, min. 0.14 mm?2 Avisoleringslangd 8 mm
Anslutningstyp Skruvanslutning: jackbar Ledaranslutningsarea, entradig, max. 1.5 mm?
Atdragnignsmoment max. 0.25 Nm
Isolationskoordinater enligt EN 50178
Overspanningskategori ] Nedsmutsningsgrad 2
Markdata IEC/EN
Antal poler 2 Lackstrom vid Un 1pA
Signalkontakt 250V 1A 1CO Markspanning (AC) 230V
Lagspanningsnat Enfas, TN, TT, IT med N, IT Skyddsniva Up vid IN (N-PE) < 1.5 kV
utan N
Spéanningstyp AC Temporar 6verspanning - TOV 438V
Svarstid/reservtid <25ns Frekvensomrade, max. 60 Hz
Frekvensomrade, min. 50 Hz Normer IEC61643-11,EN

61643-11
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Blixtteststrom limp(10/350 us) (L-PE) 25 kA Blixtstotstrom, limp (10/350 ps) (N-PE) 50 kA
Kravklass enligt EN 6164 3-11 T1,T2 Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ |, Typ
Hogsta normalspanning, Uc (AC) 275V Hogsta normalspanning, Uc (N-PE) 255V
Avledningsstrom Imax. (8/20 uys) N-PE 100 kA Avledningsstrom In (8/20 ps) N-PE 50 kA
Energikoordinater (10 m) Typ I, Typ Il, Typ Ill Marklaststrom IL 100 A
Avledningsstrom In (8/20 ps) ledare-PE 25 kA Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 100 kA

PE
Overspanningsskydd typ T1,T2 Skyddsniva Up vid IN (L/N-PE) < 1.5kv
Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 50 kA Foljdstromsslackande formaga Ifi Ej tillganglig av tekniska
Current Rating) orsaker
Integrerad forsakring Nej Skyddsledarstrom IPE 1uA
Allméanna data
Antal poler 2 Skyddsklass IP20 efter installation
Fargkod gra
Anslutningsdata
Auvisoleringslangd 18 mm Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning

Anslutningstyp Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 18 mm
Atdragningsmoment, min. 3 Nm Atdragningsmoment, max. 4.5 Nm
Anslutningsomrade, méarkarea 16 mm?2 Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 35 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 35 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2 Ledardiameter, fintradig med éndhylsa 1.5 mm?2

(DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH
(DIN 46228/1), max.

35 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?2

Anslutningsarea, flertradig, max. 35 mm?
Elektriska data

Spéanningstyp AC
Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Viktig hdnvisningstext

Produktinformation

Galler endast IT-stromsystem dar jordanslutningen pa férdelningstransformatorn forbinds med jord
hos kunden (RE=RA pa bild 44.A1 i IEC 60634-4-44:2018).

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04
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Principle circuit diagram
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Accessories

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1S0O 8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIKPH1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749890000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118897098

Forp. 18T

VPU-serien

Omfattande tillbehor for hela produktsortimentet

Allméanna bestillningsdata

Typ PLUG VPU AC Utférande
Art.nr. 2855300000

GTIN (EAN) 4064675533283
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