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Weidmiiller <=

Modul med 5 batterier med kapaciteter fran 1,2 Ah till
17Ah kan mata upp till 40 Ai 30 minuter eller 1 Ai 30
timmar och ar fullt kompatibla med DC UPS styrenhe-

ter CP DC UPS 24V 20A/10A och CP DC UPS 24V 40A.
DURAeco-serien ar en flexibel och enkel 16sning i en kost-
nadseffektiv utformning.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Battery

Art.nr. 2789920000

Typ DURA ECO LA-BAT 24V 12AH
GTIN (EAN) 4064675068679

Forp. 1 items

MPLIANT
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Tekniska data

Godkannanden

Godkannanden
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UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Matt och vikter
Djup 135 mm Byggdjup (tum) 5.3149 inch
Hojd 158 mm Bygghojd (tum) 6.2205 inch
Bredd 229 mm Byggbredd (tum) 9.0157 inch
Nettovikt 9700¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -15°C...50 °C Drifttemperatur
Fuktighet 5..95 % RH
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP 30bf869c-8adc-4ed2-ad02-c1fec963e943
Driftsgranssnitt och styringangar
Temperaturgivare NTC 100 kQ
Ingang
Markingangsspanning 24V dc Markkapacitet 12 Ah
Laddningsstrom, max. 1.8 A
Utgang
Parallellkopplingsbarhet Ja
Utgangsstrom (max.) 50 A
Temperaturgivare NTC 100 kQ
Bufferttid beroende pa strom Strom 46 A
Bufferttid 5 min
Strom 30A
Bufferttid 10 min
Strom 8.1A
Bufferttid 60 min
Overlast & kortslutningssakring 2x25 A fuse
Allmanna uppgifter
Omgivningstemperatur -15 °C...+50 °C Fuktighet 5..95 % RH
Skyddsklass IP20 Forvantad livslangd 5.65 a
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Vibration DIN-skena/vagg enligt IEC -/0.7g9g Chock vagg enl. IEC 68-2-27 30¢g
68-2-6
Isolationskoordinater
Skyddsklass lll, utan PE-anslutning for

SELV
Anslutningsdata (ingang)
Antal plintar 2 (+,-) Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 6 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 24 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 10 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.5 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 16 mm2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.5 mm? Atdragningsmoment, min. 1.2 Nm
Atdragningsmoment, max. 2.4 Nm
Anslutningsdata (signal)
Ledardiameter, fintradig (signal), max. 1.5 mm?2 Anslutningsteknik jackbar skruvanslutning
Ledararea, AWG/kcmil, , max 16 Ledararea, solid , min. 0.2 mm?2
Ledararea, solid , max. 1.5 mm?2 Ledardiameter, fintradig (signal), min. 0.2 mm?2
Antal plintar 2 Ledararea, AWG/kcmil, , min 24 mm?2
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002850 ETIM 9.0 EC002850
ETIM 10.0 EC002850 ECLASS 14.0 27-04-06-92
ECLASS 15.0 27-04-06-92
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Bladsakringar

Allmanna bestillningsdata

Typ CP A FUSE 25A Utforande
Art.nr. 2582110000 UPS control unit
GTIN (EAN) 4050118809756

Forp. 1ST

BCZ 3.81/180

Allmanna bestillningsdata

Hylsdelar med skruvanslutning i klambygelteknik for
ledaranslutning.

For fri utformning av anslutningsnivan finns tre
utgangsriktningar:

¢ 180° ledare rakt mot anslutningsriktningen

¢ 90° ledare vinkelratt uppat mot anslutningsriktningen
* 270° ledare vinkelratt nerat mot
anslutningsriktningen

For att passa till de mest skilda krav pa anslutningen kan
tre olika kapslingar valjas:

¢ Standardkapsling utan flans

¢ Flans med skruv (F)

* Flans med Weidmiillers patenterade 16sgoringsbygel
(LR) for verktygslos, lasning och franskiljning utan
brytningar i kontakten

Weidmdiller stiftlister i delning 3,81 mm (0.15") har en
layout som ar kompatibel med vanligen forekommande
stiftlister och har plats for markning samt kan kodas.

Typ BCZ 3.81/02/180 SN BK BX  Utférande

Art.nr. 1792770000 Kretskortsstickanslutning, Hylsstickpropp, 3.81 mm, Antal poler: 2,
GTIN (EAN) 4032248226757 180°, Klambygelanslutning, Anslutningsomrade, max. : 1.5 mm2, Box
Forp. 50 ST
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