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Weidmdiller Steel Series ett - omfattande sortiment med
stalbuntband for extrema materialkrav, som hoga tempe-
raturer eller kraftiga kemiska inverkningar.

* Rostfritt stal AISI 304,

 latt och saker installation med patenterat lasning,

e patenterade avrundade kanter, darigenom ingen risk
for personskador,

¢ idealisk for anvandning utomhus

¢ stralnings- och korrosionstalig,

* Anti-magnetisk

* ingen tandning som skadar isoleringen.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Buntband, 4.6 x 360 mm, Rostfritt stal 1.4404
(316L), 778 N

Art.nr. 2791410000

Typ SCT 4.6/360

GTIN (EAN) 4064675070931

Forp. 100 items
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UL File Number Search

UL-webbplats

Certifikat-Nr. (cULus) E524836

Matt och vikter

Djup 0.26 mm Byggdjup (tum) 0.0102 inch

Hojd 360 mm Bygghojd (tum) 14.1732 inch

Bredd 4.6 mm Byggbredd (tum) 0.1811 inch

Nettovikt 49

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -40...300 °C Installation temperature -40

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Installationsmaterial

UV-bestédndig Ja Kan Oppnas igen Nej

Brannbarhetsklass enligt UL 94 None Temperaturomrade for anvandning max. 300 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -40 °C Halogener Nej

Kabeldiameter max. 100 mm Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4404 (316
L)

Draghallfasthet 778 N Buntdiameter, max. 100 mm

Draghallfasthet (pund-kraft) 175 Ibf Buntdiameter, min. 20 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000046 ETIM 9.0 EC000046

ETIM 10.0 EC000046 ECLASS 14.0 27-14-07-02

ECLASS 15.0 27-14-07-02
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