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Produktillustration

Avbildning liknande

Weidmiillers éverspanningsskydd i serierna VPU I (klass
1), VPU II (klass II) och VPU llI (klass Ill) reducerar effek-
tivt storningen fran éverspanningar, till och med mar-
kant under de granser som anges genom isolerings-
koordineringen enligt EN 60644-3/DIN VDE 0110-3.
Darigenom utsatts anlaggningen for mindre storningar.
Avledarna koordineras med tekniska medel. Darigenom
kravs ingen frankoppling mellan klasserna |, 1l och lIl.
Avledarna ar testade enligt produktnorm IEC61643-11/
DIN EN 61643-11 och kan installeras i system enligt
IEC 61643-12/VDE 0675-6-12 och IEC 62305-4/VDE
0185-4. Detta ask- och overspanningsskydd ar lampligt
for anvandning i energiforsérjningssystem. Beroende av
natform och spanningsniva erbjuder Weidmiiller olika
produkter. Det finns till och med ett speciellt skydd av
klass | och Il for solcellsananvandningar.

FUSELESS

UPTO3I5A

Allmanna bestillningsdata

Utforande Overspanningsavledare, Lagspanning, Med fjarr-
kontakt, Enfas, TN

Art.nr. 2811930000

Typ VPU Il 1 R 1000V/40KA AC

GTIN (EAN) 4064675293378

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2026-06-01T00:00:00+02:00
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Godkannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 69 mm Byggdjup (tum) 2.7165 inch
Hojd 106 mm Bygghojd (tum) 4.1732 inch
Bredd 17.8 mm Byggbredd (tum) 0.7008 inch
Montagematt hojd 75 mm Nettovikt 64 g
Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C..80°C Drifttemperatur -40°C..70°C
Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Optisk funktionsdisplay gron = ok, rod = avledare Utforande Med fjarrkontakt
defekt, byt ut
Byggform Installationskapsling; 1 TE, Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Insta IP20

Fargkod svart, orange Skyddsklass IP20

Montageskena obestyckad TS 35 Hojdomrade for drift <4000 m

Anslutningsdata fjarrmeddelande

Ledaranslutningsarea, entradig, min. 0.14 mm?2 Avisoleringslangd 8 mm

Anslutningstyp PUSH IN Ledaranslutningsarea, entradig, max. 1.5 mm?2

Isolationskoordinater enligt EN 50178

Overspanningskategori 1 Nedsmutsningsgrad 2

Mairkdata IEC/EN

Antal poler 1 Lackstrom vid Un 0.7 mA

Signalkontakt 250V 1A 1CO Markspanning (AC) 830V

Lagspanningsnat Enfas, TN Spéanningstyp AC

Temporar dverspanning - TOV 1205V Sakringsskydd 125 A gL (om forsakring
> 125 A), Ingen sakring
kravs = 125 A gG

Svarstid/reservtid <25 ns Frekvensomrade, max. 60 Hz

Frekvensomrade, min. 50 Hz Normer IEC61643-11, EN
61643-11

Kravklass enligt EN 6164 3-11 T2 Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ Il

Hogsta normalspanning, Uc (AC) 1000V Energikoordinater (10 m) Typ II, Typ lI
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Avledningsstrom In (8/20 ps) ledare-PE 20 kA

Avledningsstrom Imax. (8/20 us) ledare- 40 kA
PE

Skyddsniva Up vid IN (L/N-PE) <3.7kV Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 25 kA
Current Rating)
Foljdstromsslackande férmaga Ifi Ej tillganglig av tekniska Integrerad forsakring Nej
orsaker
Allmanna data
Antal poler 1 Skyddsklass IP20
Fargkod svart, orange
Anslutningsdata
Avisoleringslangd 15 mm Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning Avisoleringslangd nominellt 15 mm
Atdragningsmoment, min. 2 Nm Atdragningsmoment, max. 3 Nm
Anslutningsomrade, méarkarea 16 mm2 Anslutningsomrade, min. 1.5 mm?2
Anslutningsomrade, max. 35 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 1.5 mm?2
Ledardiameter, entradig max. 16 mm?2 Ledararea, fintradig, min. 1.5 mm?2
Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2 Ledardiameter, fintradig med dndhylsa 1.5 mm?2
(DIN 46228/1), min
Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 50 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, min. 1.5 mm?
(DIN 46228/1), max.
Anslutningsarea, flertradig, max. 50 mm2
Elektriska data
Spéanningstyp AC
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC000941 ETIM 9.0 EC000941
ETIM 10.0 EC000941 ECLASS 14.0 27-17-12-02
ECLASS 15.0 27-17-12-02
Offerttexter
Annonstext lang Multi-pole lightning Annonstext kort Class Il arrester with

arrester in accordance
with level Il requirements
(IEC61643-11,
EN61643-11:2013).
The arrester provides
overvoltage protection in
applications in acc. with
IEC 61643-12. The use
of a high-performance
varistor meets the
inspection requirements

for level Il surge protection

devices (SPD) on the
basis of the standards.

The arrester is installed in

the vicinity of the power

supply for the equipment

requiring protection, in a
commercially available
installation/electrical
distribution housing. The
VPU Il 1 1000 V/40 kA
AC is used in the single-

In/lmax: 20/40 kA,
suitable for single-phase
1000 V mains systems.
Protection level < 3.8 kV.
Type: Weidmiiller VPU

II'T 1000V/40KA AC,
Order no. 1473440000 or
equivalent
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phase mains network.
With thermal cut-off

mechanism on the varistor.

In case of insufficient
protection, the colour

in the display window
changes from green to red.
Rated voltage: 1000V AC
In/max (8/20us): 20/40
kA protection level < 3.8
kV 25 kA short-circuit
strength with max. backup
fuse of 250A of the same
type: Weidmiiller VPU

II'1 T000V/40KA AC
Order no. 1473440000 or
equivalent.
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El-symbol

Schematic circuit diagram

o cHanGE
o o0
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Tillbehor

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1S0O 8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIKPH1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749890000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118897098

Forp. 18T

VPU-serien

Omfattande tillbehor for hela produktsortimentet

Allméanna bestillningsdata

Typ PLUG VPU Utférande

Art.nr. 1402570000 VPU-serien, Tillbehor
GTIN (EAN) 4050118204360

Forp. 10 ST
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