SU 10.16 BFSC S 35X12
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Produktillustration
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Avbildning liknande
Allméanna bestillningsdata
Utforande Kretskortsstickanslutning, Montageskruv
Art.nr. 2812290000
Typ SU 10.16 BFSC S 35X 12
GTIN (EAN) 4064675294955
Forp. 50 items
Produktparametrar

-

RoHS
OM|

IPLIANT
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https://eshop.weidmueller.com/p/2812290000

Weidmiiller 3£

SU 1 0- 1 6 BFSC S 35)(1 2 Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Tekniska data

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter

Nettovikt 03g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Packaging

VPE-langd 60.00 mm VPE-bredd 60.00 mm
VPE-hojd 25.00 mm

Materialdata

Kontaktmaterial Cu-legering Lagertemperatur, min. -40 °C
Lagertemperatur, max. 70°C

Mairkdata enligt IEC

testad enligt standard

IEC 60664-1, IEC 61984

Viktig hanvisningstext

IPC-konformitet

Konformitet: Produkterna utvecklas, tillverkas och levereras i enlighet med internationellt erkédnda
standarder och normer, och uppfyller de egenskaper som garanteras i databladet resp. har
designegenskaper i enlighet med IPC-A-6 10 "Klass 2". Ovriga ansprak gallande produkterna kan
bedémas pa begaran.

Hanvisningstext

* Long term storage of the product with average temperature of 50 °C and maximum humidity
70%, 36 months

Klassificeringar

ETIM 8.0

EC002943
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