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Produktillustration

Allméanna bestillningsdata

Utférande Sensor/Aktuator-Ledning, M12 / M12, Antal
poler : 5, 3 m, Stift, rakt - uttag, vinklat, Skarmad:
Nej, LED: Nej, Mantelmaterial: PUR, Halogener: Nej

Art.nr. 2812820300

Typ SAIL-M12GM 12W-5-3.0TYV
GTIN (EAN) 4064675428534

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
€ ¢(U)ys UK
LISTED cn
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E307231
Matt och vikter
Nettovikt 158.4 g

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c
REACH SVHC Lead 7439-92-1
SCIP bd63baef-8092-4596-90c7-5b4daa22710b

Tekniska data for kabel

Kabellangd 3m Mantelfarg gul
Oljebestéandighet motsvarande IEC Ledararea 0.34 mm?2
60811:404
Skarmad Nej Halogener Nej
Isolering TPE Kabel material PUR
Bojradie min, rorlig 7.5 x kabeldiameter Bojradie min, fast monterad 4 x kabeldiameter
Bojcykler 10 Mio Mantelmaterial PUR
LABS-fri Ja Mantel i enlighet med UL AWM-stil 20233 (80°C/ 300V)

Karna i enlighet med UL AWM-stil

10995 (80 °C / 300 V)

Bestralning tvarbunden

Nej

Bestandighet mot svetsgnistor

Ja

Farkodning

brun, bla, svart, vit, gra

Vridtalighet 360 °/m Temperaturomrade, fast lagd -30...105 °C

Saker mot svetsstank Ja Bojningscykler vid vridning >5 Mio.
Temperaturomrade, rorligt -40...105 °C Antal poler 5

Ytterdiameter 5.2 mm £ 0.2 mm

Allmanna tekniska data

Kodering A-kodad Anslutningsganga M12 /M12
Kontaktyta forgylld LED Nej

Utférande Stift, rakt - uttag, vinklat Kapslingsmaterial PUR

Nominell spanning 60V Markstrom 4 A

Skyddsklass IP65, IP66, IP67, IP6S8, i Material lasring Massing, fornicklad

atdraget tillstand

Temperaturomrade kapsling -25..+85 °C Anslutningsvridmoment M12:0,8-1,2 Nm
Allmanna standarder

Certifikat-Nr. (cULus) E307231

Elektriska egenskaper

Nominell spanning 60V
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Kontakt hoger

Stickkontakt hoger

M12, A-kodad, IP68,
honkontakt, vinklad 90°,
Plast, oskarmad

Kontakt vianster

Stickkontakt vanster

M12, A-kodad, IP68,
hankontakt, rak, Plast,

oskarmad
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC001855 ETIM 9.0 EC001855
ETIM 10.0 EC001855 ECLASS 14.0 27-06-03-11
ECLASS 15.0 27-06-03-11
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Det idealiska verktyget: Screwty ® med
momentfunktion

.

T a

\

Light, securely screwed-in round plug-in
connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.:
1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F
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