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OMPLIANT

Energieffektiv nddbelysning med lang livslangd

* som utvecklats och som ska anvandas i enlighet med
DIN EN 60598-2-22

¢ LED-lampa for tuffa omgivningsférhallanden (stotar och
vibrationer, temperaturomrade)

¢ hogre energieffektivitet och langre livslangd an lysror
e Kan anvandas over hela varlden tack vare multispan-
ningsingangen (20 V...60 VDC)

* hog brandskyddsklass VO

e Stralriktning mot ena sidan

* bW effektVarianter

¢ Jackbar med kraftigt kontaktdon och rund anslutning
¢ Forkonfektionerad 2,5 mm?2

Allméanna bestillningsdata

Art.nr. 2815480000
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Creation date 17.03.2026 01:53:04 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/FP%20MONO%20DC%20RC%20MF%20MA%20SP

FP MONO DC RC MF MA SP

Technical data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden
Godkannanden

€ ¢(U)ys UK

LISTED cn

ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E345151
Matt och vikter
Djup 104 mm Byggdjup (tum) 4.0945 inch
Hojd 61 mm Bygghojd (tum) 2.4016 inch
Bredd 238 mm Byggbredd (tum) 9.3701 inch
Nettovikt 635 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -40 °C...55 °C
Fuktighet 92 % @ 25 °C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

SCIP

cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a76 15a0

Allmanna uppgifter

Silikon Nej Anslutningstyp Plug-in runt kontaktdon
med fast antal poler

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Halogener Nej

Monteringstyp Magnet Nominell spanning 24V

Skyddsklass IP67 Overspianningskategori Il

Nedsmutsningsgrad 2 Isolationsspéanning <500 V (kapsling/PE)

Inbyggnadslage, monteringsanvisning  godtycklig Skyddsklass ]

Amplitud avlankning

1.5 mm (2-9 Hz)

Hallfasthet mot vibration EN 6072 1-3

Class 3M3 sinusformig,

stationar
Hallfasthet mot stotar EN 6072 1-3 Klass 3M3 portabel Ljusstrom 393 Im
Anslutningsarea, max. 2.5 mm? Anslutningsarea, min. 0.5 mm?2
Altitud <3000 m Kortslutningsskydd Ja, intern

Ljusfarg (CCT)

Cool White, 6000K,

Amplitudacceleration

5 m/s? (@ 9-200 Hz)

6000K
Livslangd for LED >50.000 h LED-modulens form Ovrigt
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv  Not required Ljusstyrka 6000 cd
nr.874/2012)
Toppacceleration, Typ L 70 m/s2
Dimensionsdata enligt IEC 60598-1
Markeffekt 5W Markstrom 20 mA
ingadngsspanning 20..60V DC Ingangsspanningsomrade DC 20..60VDC
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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RC-fordelare

Allméanna bestillningsdata

H-fordelare:
H-fordelaren ar utrustad med fyra poler och imponerar
med sin mangsidighet och IP68-skyddsklass.

Typ RC D 4/4P Utférande
Art.nr. 2819550000

GTIN (EAN) 4064675591290

Forp.

M20

Allméanna bestillningsdata

Skyddshattor lampliga for FieldPower och WIPL-familjen
med rund anslutning

Typ PCRCF Utférande
Art.nr. 2833850000

GTIN (EAN) 4064675591412

Forp.

Typ PCRCM Utférande
Art.nr. 2820090000

GTIN (EAN) 4064675591405

Forp.

Stickkontaktanslutning - skruvsystem

De runda anslutningarna med skruvsystem kannetecknas
av sin kompakta byggform. Detta gor det mojligt att
anvanda dem inom manga olika anvandningar och
branscher. De finns tillgédngliga bade som stickkontakter
och som honkontakter.
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Allmanna bestillningsdata

Typ RC F P2 Utférande
Art.nr. 2788990000

GTIN (EAN) 4064675591276

Forp.

Typ RC M P2 Utférande
Art.nr. 2788980000

GTIN (EAN) 4064675591269

Forp.

Typ RC F P2 SP Utférande
Art.nr. 2903200000

GTIN (EAN) 4099986122376

Forp.

Typ RC M P2 SP Utférande
Art.nr. 2903190000

GTIN (EAN) 4099986122369

Forp.
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