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Weidmüller bits är standard-bits, som har hög kvalitet,
stort urval och höga prestanda. Weidmüller producerar
med processorstyrda härdningsmetoder en jämn och hög
produktkvalitet.
Det högklassiga råmaterialet ger vridmomentsvärden,
som ligger långt över dem som anges i de gällande DIN-
normerna:
• DIN 5261 för PH/PZ-bitar
• DIN 5263 för Spår-Bits,
• Camcar-Norm för TORX-bitsDet innebär en lång livs-
längd vid höga vridmoment och därmed idealiska förut-
sättningar för montagearbeten.
Fördelar:
• Lämplig för alla skruvjobb. På grund av deras enastå-
ende hårdhetsvärden på 59–61 HRC är de lämpliga för
användning med både manuella verktyg och kraftverktyg.
• God slittålighet och därmed lång livslängd.
• Optimal passning i DIN-skruvar för lågt slitage och opti-
mal vridmomentsöverföring.
• Tillverkning baserad på professionella kvalitetskriterier
enligt gällande ISO-normer med jämn och hög produkt-
kvalitet.

Allmänna beställningsdata

 
Utförande Montageverktyg
Art.nr. 2821510000
Typ BIT E6,3 T20 X 150
GTIN (EAN) 4064675359050
Förp. 5 items
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Godkännanden
 
ROHS Uppfyllelse
 

Mått och vikter
 
Bredd 150 mm Byggbredd (tum) 5.9055 inch
Nettovikt 20 g
 

Miljööverenstämmelse för produkt
 
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC över 0,1 viktprocent
 

Skruvverktyg
 
Form Torx storlek T20
 

Klassificeringar
 
ETIM 8.0 EC003864 ETIM 9.0 EC003864
ETIM 10.0 EC003864 ECLASS 14.0 21-04-42-02
ECLASS 15.0 21-04-42-02
 

 

Skapandedatum 25.02.2026 10:50:14 MEZ
 
Katalogversion / Ritningar 2


