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Att mata genom effekt, signaler och data ar det klassiska
kravet inom elteknik och styrskapsbyggnation. Det iso-
lerande materialet, anslutningssystemet och plintarnas
design ar funktionerna som skiljer sig. En genomgangs-
radplint ar lamplig for anslutning och/eller anslutning

av en eller flera ledare. De kan ha en eller flera anslut-
ningsnivaer som ar pad samma potential eller isolerade
mot varandra.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Genomgangsplintblock, Skruv / Lédanslutning,
brun, 10 mm?, 57 A, 1000 V, Antal anslutningar:
2

Art.nr. 2821630000

Typ WDU 10 BR

GTIN (EAN) 4064675359357

Forp. 50 items
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Godkannanden

Godkannanden ( € UK
= CA

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 46.5 mm Byggdjup (tum) 1.8307 inch
Hojd 60 mm Bygghojd (tum) 2.3622 inch
Bredd 9.9 mm Byggbredd (tum) 0.3898 inch
Nettovikt 17649

Temperaturer

Lagertemperatur -25°C..55 °C Varaktig driftstemperatur, min. -60 °C
Varaktig driftstemperatur, max. 130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Produktens koldioxidavtryck Vagga till grind 0.369 kg CO2eq.

Allmant

Ledardiameter, AWG, max AWG 6 Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Normer IEC 60947-7-1 Montageskena obestyckad TS 35
Klambara ledare (Markanslutning)

Tolkdorn enligt 60 947-1 B6 Ledardiameter, AWG, max AWG 6
Anslutningsriktning pa sidan Avisoleringslangd 12 mm
Anslutningstyp Skruv / Lodanslutning Antal anslutningar 2
Anslutningsomrade, max. 16 mm? Anslutningsomrade, min. 1.31 mm?
Klingmatt 1.0x5,6 mm Ledardiameter, AWG, min. AWG 16
Ledararea, fintradig med andhylsa DIN 16 mm?2 Ledararea, fintradig med andhylsor DIN 1.31 mm?2
46228/4, max. 46228/4, min.

Ledararea, fintraddig med andhylsa DIN 16 mm?2 Ledararea, fintraddig med andhylsa DIN  1.31 mm?2
46228/1, max. 46228/1, min.

Ledardiameter, fintradig, max. 16 mm2 Ledararea, fintradig, min. 1.31 mm?2
Anslutningsarea, flertradig, max. 10 mm2 Anslutningsarea, flertradig, min. 1.31 mm?2
Tvilling-andhylsa, max. 6 mm?2 Tvilling-andhylsa, min. 1.5 mm?2
Ledararea, entradig, max. 16 mm?2 Ledararea, entradig, min. 1.31 mm2
Anslutningsarea, fintradig, min. 1.31 mm?2

Klambara ledare (ytterligare anslutning)

Anslutningstyp, ytterligare anslutning  Skruvanslutning

Mairkdata

Markarea 10 mm?2 Markspanning 1000V
Markspanning DC 1000V Markstrom b7 A
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Str&ouml;m med max. ledare 76 A Normer IEC 60947-7-1
Genomgangsmotstand enligt IEC 0.56 mQ Markstétspanning 8 kV
60947-7-x
Nedsmutsningsgrad 3
Materialdata
Grundlaggande material Wemid Fargkod brun
Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0
Systemparametrar
Utférande Skruvanslutning, for Andplatta kravs Ja

skruvbar 6verkoppling,

Oppen pa en sida
Antal potentialer 1 Antal vaningar 1
Antal klamstallen per vaning 2 Antal potentialer per vaning 1
Nivaer internt 6verkopplade Nej Montageskena obestyckad TS 35
N-Funktion Nej PE-Funktion Nej
PEN-Funktion Nej
ytterligare tekniska data
Oppna sidor hoger explosionstestat utforande Ja
Monteringstyp ihakad
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC000897 ETIM 7.0 EC000897
ETIM 8.0 EC000897 ETIM 9.0 EC000897
ETIM 10.0 EC000897 ECLASS 9.0 27-14-11-20
ECLASS 9.1 27-14-11-20 ECLASS 10.0 27-14-11-20
ECLASS 11.0 27-14-11-20 ECLASS 12.0 27-14-11-20
ECLASS 13.0 27-25-01-01 ECLASS 14.0 27-25-01-01
ECLASS 15.0 27-25-01-01
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Neutral

J
|

Allméanna bestillningsdata

WAD-plintmarkningen ar lamplig for plintar i W-
serien och for WEW 35/2 och ZEW 35/2 andstod.
Markningarna finns som neutral markning med
specialtecken eller standardtryck med blixtsymbol.
WAD MultiCard-markskyltar &r markningsbara med
PrintJet CONNECT skrivare.For specialtryck: Skicka en
fil till oss av var markningsprogramvara M-Print PRO
eller M-Print PRO Online (utan installation) for dina
markningsspecifikationer.

Typ WAD 5 MC NE GE Utférande

Art.nr. 1112920000 Gruppmarkning, Overtiackning, 33.3 x 5 mm, Delning i mm (P): 5.00
GTIN (EAN) 4032248891771 WDU 2.5, WEW 35/2, ZEW 35/2, gul

Forp. 48 ST

Overkopplingar

Allméanna bestillningsdata

Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential

till angransande kopplingsplinter genomfors via en
overkoppling. Ytterligare insatser fran kabeldragning

kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut ar
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
overkopplingssystem for modular plintar.

Typ waQV 16N-10 Utférande

Art.nr. 1073400000 Overkoppling (plint), skruvad, gul, 76 A, Antal poler: 2, Delning i mm
GTIN (EAN) 4008190855901 (P): 11.90, Isolerad: Ja, Bredd: 13 mm

Forp. 10 ST

Andplattor och skiljeplattor

Allmanna bestillningsdata

Andplattor fists pa den sista radplintens dppna sida fore
andvinkeln. Genom att anvanda andplattan uppratthalls
radplintens funktion och den angivna markspanningen.
Ett beroringsskydd av spanningsférande delar sakerstalls
och avslutningsplinten ar fingersaker.

Typ WAP 2.5-10/0.56MM Utférande

Art.nr. 1966380000 Andplatta for plintar, morkbeige, Hojd:
GTIN (EAN) 4032248688616 V-0, Wemid, rastbar: Ja

Forp. 50 ST

54.5 mm, Bredd: 0.35 mm,
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Tillbehor
Overkopplingar
—— Fordelningen eller mangfaldigandet av en potential
| till angransande kopplingsplinter genomfors via en
|1 overkoppling. Ytterligare insatser frén kabeldragning
N AR kan latt undvikas. Aven om polerna bryts ut &r
kontaktens tillforlitlighet i kopplingsplintar fortfarande
Nep— garanterad. Var portfolj erbjuder pluggbara och skruvbara
" overkopplingssystem for modular plintar.
Allméanna bestillningsdata
Typ WQB-PEN 10 Utférande
Art.nr. 1060300000 Overkoppling (plint), skruvad, silvergra, 57 A, Antal poler: 2, Delning i
GTIN (EAN) 4008190098346 mm (P): 10.00, Isolerad: Nej, Bredd: 14.8 mm
Forp. 10 ST
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