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gPV cylindriska sakringspatroner ar utformade for att ge
ett kompakt, sdkert och ekonomiskt skydd for fotovoltaik-
modauler (faltskydd) med spanningar upp till 1 500 V DC.
De skyddar mot bade éverbelastning och kortslutning
(gPV-klass enligt kraven i IEC60269-6 och UL248-19).
De ar tillverkade av ett keramikror med hogt invandigt
tryck och motstdnd mot varmestotar, vilket ger hog bryt-
formaga trots de kompakta matten. Kontakterna ar till-
verkade i forsilvrad koppar och de smaltbara delarna av
rent silver, for att undvika aldrande och halla de elekt-
riska egenskaperna intakta. De finns i storlek 10x38 mm,
10x85 mm och 22x58 mm.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Fotovoltaik, Smaltsakringsinsats, 1000 V, 10x38,
gPV, 20 A

Art.nr. 2827980000

Typ FUSE 10X38 20A 1000 VDC GPV S

GTIN (EAN) 4064675367802

Forp. 10 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden
ROHS Uppfyllelse
Matt och vikter
Hojd 38 mm Bygghojd (tum) 1.4961 inch
Bredd 10 mm Byggbredd (tum) 0.3937 inch
Diameter 10.3 mm Nettovikt 10.8¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C ... 90°C Temperaturomrade for anvéandning -40...80 °C
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag
REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent
Sakringselement
Sakringslanksstandard IEC 60269-1, IEC Strom 20A
60269-6, gPV (EN
60269-6)
Markspanning DC 1000V Markbrytformaga 10 KA
Kontaktmaterial forsilvrad Effektforluster, max. 32W
Klassificeringar
ETIM 8.0 EC002704 ETIM 9.0 EC002704
ETIM 10.0 EC002704 ECLASS 14.0 27-14-20-02
ECLASS 15.0 27-14-20-02
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