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Kannetecken av EcoLine-brytare i serie B

e Kapor ar den vanligaste portkombinationen med RJ45-
och SFP-portar for flexibel anvandning

* Natverkets tillganglighet okar kraftigt tack vare Bro-
adcast Storm Protection

¢ Stodja kommunikation i realtid t.ex. i PROFINET-natver-
ket tack vare funktionen "Quality of Service” ("Servicekva-
litet”) - "PROFINET-0verensstammelse klass A"

* Mycket liten byggform for installation i kritiskt smé
utrymmen

¢ En roterbart DIN-fastklamma tillater anvdndning pa plat-
ser med mycket begransat vertikalt utrymme, t.ex. i instal-
lationsskap

¢ Vaxelspanningsingadngen mojliggor anvandning utan en
véaxlande energiforsorjning for att spara kostnader i t.ex.
byggnadsautomation

¢ Plasts- och hanteringsoptimerad forpackning for snabb
bearbetning och miljévanlighet

Allmanna bestillningsdata

Utforande Natverksswitch, unmanaged, Fast Ethernet, Antal
portar: 16x RJ45, IP40, -10 °C...60 °C

Art.nr. 2828580000

Typ IE-SW-ELB-16-16TX

GTIN (EAN) 4064675369936

Forp. 1 items
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Godkidnnanden
Godkannanden
c(UL) us UK
LISTED  komreancert cq
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E141197
Matt och vikter
Djup 110 mm Byggdjup (tum) 4.3307 inch
Hojd 143 mm Bygghojd (tum) 5.6299 inch
Bredd 50 mm Byggbredd (tum) 1.9685 inch
Nettovikt 526 g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -10°C...60 °C
Fuktighet 5 till 95 % (icke
kondenserande)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1

SCIP

95f06c58-199a-4ab7-817¢-¢2503ba62133

EMC o6verensstiaimmelse och godkidnnanden

Fritt fall Enligt IEC 60068-2-31 EMC-Normer EN 55032, EN 55024,
CISPR 32, FCC Part
15 Subpart B Class A,
IEC 61000-4-2 ESD:
Contact: 4 kV; Air: 8 kV,
IEC 61000-4-3 RS: 80
MHz bis 1 Ghz: 3 V/m,
IEC 61000-4-4 EFT: Effekt:
0,5 kV; Signal: 0,5 kV, IEC
61000-4-5 Surge: Power:
0,5 kV; Signal: 1 kV, IEC
61000-4-6 CS: 3 Vrms,
IEC 61000-4-8

Vibration enligt IEC 60068-2-6 Stot enligt IEC 60068-2-27

Sékerhetsnorm UL61010-1, UL

61010-2-201

Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Granssnitt

RJ45-portar 10/100BaseT(X), Funktion DIP-brytare 1x for att aktivera QoS

auto negotiation, Full-/

(enligt IEEE 802.1p), 1x for

Skapandedatum 27.11.2025 12:30:17 MEZ

Katalogversion / Ritningar


https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html

IE-SW-ELB-16-16TX

Tekniska data

Weidmiiller 3£

Weidmiiller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstralle 26
D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

halvduplex-modus, Auto
MDI/MDI-X-anslutning

aktivering/inaktivering av
Broadcast stormskydd

Antal portar

16x RJ45

LED-displej

Power LED: PWR, Port
LED: LNK/ACT, 10/100M
(RJ45 port)

Hanteringsfunktioner

Filter for natverkstrafik

Quality of Service (QoS),
Class of Service (CoS)

Stod for industriellt protokoll

PROFINET-enhet enligt
overensstammelseklass A

MTBF
MTBF Enligt standard Telcordia SR-332
Drifttid (timmar), min. 412528 h
Omgivningsvillkor
Driftstemperatur, max 60 °C
Driftstemperatur, min. -10°C
Fuktighet 5 till 95 % (icke kondenserande)
Lagertemperatur, max. 85 °C
Lagertemperatur, min. -40 °C
Hojdomrade for drift Hojd, max. 2000 m
Anmarkning enligt UL
Spanningsforsorjning
Skydd polférvaxling Ja
Matningsspanning 12/24/48 V DC, 24 V AC, 1 enskild ingang
Skydd 6verlast strom Ja
Anslutning 1 avtagbar 2-polig plint
Matningsspanningsomrade: Spéanningstyp DC
Spéanning, min. 9.6V
Spéanning, max. 60V
Spéanningstyp AC
Spanning, min. 18V
Spéanning, max. 36V
Nuvarande stromforbrukning Spanning 24V
Strom 0.17 A
Switchegenskaper
Prioritetskoer 2 Storlek MAC-Tabell 8K
Buffertstorlek paket 4 Mbit Bakplanets bandbredd 3.2 Gbit/s
Tekniska data
Kapslingsmaterial Metall Monteringstyp DIN-skena
Skyddsklass IP40 Hastighet Fast Ethernet
Switch unmanaged
Teknologi

Dataférmedling

Store and Forward

Flodesstyrning

IEEE 802.3x flodesstyrning

Standard

IEEE 802.3 for TOBASE-T,
IEEE 802.3u for 100BASE-
TX, IEEE 802.3x for flow
control, IEEE 802.1p for
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Class of Service / Quality

of Service (CoS/QoS)
Klassificeringar
ETIM 6.0 EC000734 ETIM 7.0 ECO00734
ETIM 8.0 EC000734 ETIM 9.0 ECO00734
ETIM 10.0 EC000734 ECLASS 9.0 19-17-01-06
ECLASS 9.1 19-17-01-06 ECLASS 10.0 19-17-04-02
ECLASS 11.0 19-17-04-02 ECLASS 12.0 19-17-04-02
ECLASS 13.0 19-17-04-02 ECLASS 14.0 19-17-04-02
ECLASS 15.0 19-17-04-02
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Montagesats for 19"-rackmontage

¢ For konfektionering av enheter baserade pa DIN-skena
pa 19" rack

Allméanna bestillningsdata

Typ RMKIT Utférande

Art.nr. 1241440000 Kit for 19"-rack mounting
GTIN (EAN) 4050118029154

Forp. 18T
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