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Lightning arresters for 40 mm rail systems

¢ Simple and safe to use and install

* Complete and permanent status control

* Leakage current free surge protection

¢ Application-specific application classes with 7.5 kA and
12.5 kA discharge current

Allméanna bestillningsdata

Utférande Surge voltage arrester, Low voltage, Leakage-cur-
rent-free

Art.nr. 2830940000

Typ VPU ZPAS13 R 300/7,5

GTIN (EAN) 4064675390145

Forp. 1 items
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Godkiannanden

Godkannanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 102 mm Byggdjup (tum) 4.0157 inch
Hojd 236 mm Bygghojd (tum) 9.2913 inch
Bredd 36 mm Byggbredd (tum) 1.4173 inch
Nettovikt 618g

Temperaturer

Lagertemperatur -40 °C...85 °C Omgivningstemperatur .85 °C
Drifttemperatur -40°C..85°C Fuktighet 5-95 % rel. fuktighet

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel utan undantag

REACH SVHC

Nej mSvHC over 0,1 viktprocent

Allmanna data

Optisk funktionsdisplay gron = ok, rod = avledare Segment Energifordelning
defekt, byt ut
Utférande Lackstromsfri Fargkod gra
Skyddsklass IP20 Montageskena obestyckad Samlingskena
Hjalpkontakt Nej Hojdomrade for drift <4000 m
Anslutningsdata fjarrmeddelande
Ledaranslutningsarea, entradig, min. 0.25 mm? Anslutningstyp PUSH IN
Ledaranslutningsarea, entradig, max. 1.5 mm? Atdragnignsmoment max. 0.4 Nm
Markdata IEC/EN
Antal poler 3 Kombinerad st6t UOC 6 kV
Lackstrom vid Un 20 pA Signalkontakt 250V 1A 1CO
Markspanning (AC) 240V Spéanningstyp AC
Sakringsskydd Ingen sakring kravs < 160 Svarstid/reservtid <100 ns
A gG
Frekvensomrade, max. 60 Hz Frekvensomrade, min. 50 Hz
Blixtteststrom limp(10/350 ps) (L-PE) 7.5 kA Kravklass enligt EN 61643-11 T1,T2, T3
Kravklass enligt IEC 61643-11 Typ I, Typ Il, Typ Ill Natspanning 230V / 400V
Energikoordinater (10 m) Typ I, Typ Il, Typ Ill Overspianningsskydd typ T1,T2, T3

Skyddsniva Up vid IN (L/N-PE) < 1.5 kV Kortslutningsstrom ISCCR (Short Circuit 25 kA
Current Rating)

Integrerad forséakring Nej Skyddsledarstrom IPE 20 pA

Allménna data

Antal poler 3 Skyddsklass IP20

Fargkod gra
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Anslutningsdata

Avisoleringslangd 18 mm Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Anslutningstyp Skruvanslutning Atdragningsmoment, max. 4.5 Nm
Anslutningsomrade, markarea 16 mm2 Anslutningsomrade, min. 4 mm?
Anslutningsomrade, max. 35 mm?2 Ledardiameter, entradig min. 16 mm2
Ledardiameter, entradig max. 35 mm?2 Ledardiameter, fintradig, max. 25 mm?2

Ledardiameter, fintradig med andhylsa 16 mm2
(DIN 46228/1), min

Ledardiameter, fintradig med andhylsaH 25 mm?2
(DIN 46228/1), max.

Anslutningsarea, flertradig, min. 16 mm?2 Anslutningsarea, flertradig, max. 35 mm?
Elektriska data

Spéanningstyp AC

Garanti

Tidsperiod 5 Ar

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001457 ETIM 9.0 EC001457
ETIM 10.0 EC001457 ECLASS 14.0 27-17-12-04
ECLASS 15.0 27-17-12-04
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El-symbol

PENQ

L1Q

L2Q

L3Q

Circuit diagram
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Tillbehor

Kryssparskruvmejsel, typ Phillips

VDE-isolerad kryssmejsel, Typ Phillips, SDIK PH DIN
7438, 1S0O 8764 /2-PH, klingprofil enligt ISO 8764-PH,
SoftFinish-handtag

Allméanna bestillningsdata

Typ SDIKPH1 X 80 Utférande

Art.nr. 2749890000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 1 mm, 80 mm, Klingtjocklek: 1
GTIN (EAN) 4050118897098

Forp. 18T

Spar-Skruvmejsel

VDE-isolerad sparskruvmejsel, SDI DIN 7437, ISO
2380/2, klingprofil enligt DIN 5264, 1SO 2380/1,
SoftFinish-handtag

D

Allmanna bestillningsdata

Typ SDIS 1.0X5.5X125 Utférande
Art.nr. 2749850000 Skruvmejsel, Klingbredd (B): 5.5 mm, Klinglangd: 125 mm,
GTIN (EAN) 4050118897050 Klingtjocklek: 1 mm
Forp. 18T
Tillbehor
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Allmanna bestillningsdata

Typ V-ZPA TERMINAL Utférande
Art.nr. 2904470000

GTIN (EAN) 4099986010352

Forp. 1ST
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Typ V-ZPA FUSE HOLDER E Utférande
Art.nr. 3038720000

GTIN (EAN) 4099987006422

Forp. 1ST
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