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RoHS

Vnmrum

Hog prestanda, kompakt byggform och ett bra pris-pre-
standa-forhallande ar de viktigaste egenskaperna av de
nya PRObas-energiforsorjningar. Produktfamiljen bestar
av 12 variant DC med 5, 12, 24 eller 48 V utgangsspan-
ning och en brett ingangsomrade. Alla enheter har omfat-
tande sakerhetsfunktioner och ar internationellt god-
kanda. Eftersom de ar kompatibla med vara elektroniska
sakringar, DC UPS och diodmoduler ar de ockséa lampliga
for att skapa stromhanteringssystem.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Power supply, switch-mode power supply unit, 24
Y

Art.nr. 2838480000

Typ PRO BAS 480W 24V 20A

GTIN (EAN) 4064675444176

Forp. 1 items
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Tekniska data
Godkiannanden
Godkannanden E
C s LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E258476
Matt och vikter
Djup 125 mm Byggdjup (tum) 4.9212 inch
Hojd 130 mm Bygghojd (tum) 5.1181 inch
Bredd 59 mm Byggbredd (tum) 2.3228 inch
Nettovikt 1380¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40 °C...85 °C Drifttemperatur -25°C..70°C
Idrifttagande 2-40°C Fuktighet 5&hellip;95 % rel.
fuktighet, ingen kondens
Miljooverenstammelse for produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel med undantag
RoHS-undantag (om tillampligt/kant) 6¢c, 7a, 7cl
REACH SVHC Lead 7439-92-1, Lead monoxide 1317-36-8
SCIP d62541f7-8058-4336-b693-7303c8b40800
Ingang
Anslutningsteknik Skruvanslutning
Ingangsspanningsomrade AC 85...264 V AC (derating @ 100 V AC)
Rekommenderad forsékring 6 A / DI, smaltsakring
16 A, kar. B, automatséakring
6..8 A kar. C, automatsékring
Frekvensomrade AC 45...65 Hz
Markingangsspéanning 110..240V AC/ 120..340V DC
Ledaranslutningsteknik Skruvanslutning
Ingangssakring (intern) Ja
Ingangsspanningsomrade DC 110..370 V DC (derating at <120 V DC)
Inkopplingsstrommen 20A@ 230V AC, 25°C
Stromfoérbrukning i relation till Spanningstyp AC
ingéngsspanningen Ingangsspanning 230V
Ingadngsstrom 223 A
Spéanningstyp AC
Ingadngsspéanning 115V
Ingadngsstrom 458 A
Spéanningstyp DC
Ingangsspanning 120V
Ingangsstrom 4.39A
Ingéngens dielektriska hallfasthet, max. AC/DC
Nominell stromforbrukning 505.26 VA
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Utgang

Uteffekt 480 W
Anslutningsteknik Skruvanslutning
Markutgangsspanning 24V DC

Restbrum, brytande toppar

< 100 mVpp @ full last

Parallellkopplingsbarhet

ja, max. 3

Overbelastningsskydd Ja

Utgangsspannning, max. 28V
Utgangsspanning, min. 22V
Utgangsstrom (max.) 20A

Ledaranslutningsteknik

Skruvanslutning

Utgangsspanning, kommentar

justerbar med potentiometer

Nominell utgadende temperatur for Unom20 A @ 55 °C

Kapacitiv last

Overlappstid vid natbortfall

Skydd mot bakspéanning

Kontinuerlig utgdngsstrom @ UNominell 20 A @ 55 °C, 12.56 A@ 70°C

5,6 mF
Overlappstid vid natbortfall, min. 20 ms
Typ av ingangsspanning AC
Ingadngsspanning 120V
Utgangsstrom 20A
Utgangsspanning 24V
Overlappstid vid natbortfall, min. 20 ms
Typ av ingangsspanning AC
Ingadngsspéanning 230V
Utgangsstrom 20A
Utgangsspéanning 24V

Ja

Allmanna uppgifter

Effektfaktor (ca.)

0.95 @230V AC,
marklast

Overbryggningstid for AC-fel @ Inom

>20ms @ 230V AC />
20ms@ 115V AC

Verkningsgrad 95% @ 230V AC Fuktighet 5&hellip;95 % rel.
fuktighet, ingen kondens

Skyddsklass IP20 Byggbredd 59 mm

Hojd 130 mm Driftsindikering LED gron

Inbyggnadslage, monteringsanvisning  Horisontellt pa TS35- Kapslingsutforande Metall,

montageskena. 50 mm
avstand upptill och nedtill
for luftcirkulation. Kan
monteras sida vid sida
utan avstand emellan.,
Horisontell pa DIN Rals

TS 35, ovre och nedre

50 mm avstand for fritt
luftgenomflode, 10 mm
avstand till angransande
underenheter., 50 mm

fritt utrymme upptill och
nedtill for fri luftcirkulation,
kan monteras sida vid sida
utan mellanrum, Pa TS

35 monteringsskena, 50
mm fritt utrymme 6ver och
under for fri lufttillforsel.

korrosionsbestandig

Jordavledingsstrom, max. 3.6 mA Forlusteffekt, tomgang 2W
Kortslutningsskydd Ja Forlusteffekt, marklast 30W
Overtemperaturskydd Ja
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EMC / stot / vibration

Talighet mot stotar IEC 60068-2-27

30 g alla riktningar

Bullervarde enligt EN55032

Klass B

Interferenstalighetstest enligt

EN 61000-4-2 (ESD),
EN 61000-4-3 (RS), EN
61000-4-4 (burst), EN
61000-4-5 (surge), EN
61000-4-6 (conducted),
EN61000-4-8 (Fields),
EN 61000-4-11

(Dips). IEC 61000-6-1,
IEC 61000-6-2, IEC

61000-6-3, IEC 61000-6-4

Talighet mot vibrationer IEC 60068-2-6 0,7 g enligt EN 50178

Isolationskoordinater

Nedsmutsningsgrad 2 Skyddsklass I, med PE-anslutning
Isolationsspanning ingang / utgang 3.5 kV Isolationsspanning utgang/jord 3.5 kV
Isolationsspanning utgang/jord 0.5 kV

Elsakerhet (anvanda normer)

Skyddsklenspéanning

SELV acc. to IEC
61010-1, PELV acc. to IEC
61010-2-201

Sakerhetstransformatorer for
nataggregat

Enligt EN 61558-2-16

Anslutningsdata (ingang)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 3 for L/N/PE
Skruvmejselklinga 0,8x4,0 Ledardiameter, AWG/kcmil, , max 10 AWG
Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm?2
Ledardiameter, flexibel , min. 0.18 mm?2 Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.18 mm?2 Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm

Anslutningsdata (utgang)

Anslutningsteknik Skruvanslutning Antal plintar 5(++/---)
Ledardiameter, AWG/kemil, , max 10 AWG Ledardiameter, AWG/kcmil, , min 26 AWG
Ledardiameter, flexibel , max. 6 mm? Ledardiameter, flexibel , min. 0.18 mm?2
Ledardiameter, en-/flertradig , max. 6 mm2 Ledardiameter, en-/flertradig , min. 0.18 mm?2
Atdragningsmoment, min. 0.5 Nm Skruvmejselklinga 0,8x4,0
Atdragningsmoment, max. 0.6 Nm

Signalisering

Driftsindikering LED gron Potentialfri kontakt Ja

LED gron

Drivspéanning OK

Kontaktbelastning (slutande)

max.30VDC/ 1A

Utlésande spanning, LED

Ut > 0,9 x Unominal min

Utlésande spanning, rela

Ut > 0,9 x Unominal min

Klassificeringar

ETIM 6.0 EC002540 ETIM 7.0 EC002540
ETIM 8.0 EC002540 ETIM 9.0 EC002540
ETIM 10.0 EC002540 ECLASS 9.0 27-04-07-01
ECLASS 9.1 27-04-07-01 ECLASS 10.0 27-04-07-01
ECLASS 11.0 27-04-07-01 ECLASS 12.0 27-04-07-01
ECLASS 13.0 27-04-07-01 ECLASS 14.0 27-04-07-01
ECLASS 15.0 27-04-07-01
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