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Vid byggande, underhall och reparation av elektriska
anlaggningar och apparater ar testdon helt nédvandiga.
Weidmdiiller erbjuder ett komplett sortiment inom omra-
det provningsapparater:

Det stracker sig fran strommatningstanger och till uttag
och Fl-testare.. Vid utvecklingen och utformningen tar
Weidmdiller alltid hansyn till anvandarnas dnskemal och
erfarenheter. Darfor ar apparaterna optimerade for den
praktiska anvdndningen och mycket palitliga.

Allméanna bestillningsdata

Utférande Spanningsprovare, Nej
Art.nr. 2855000000

Typ SD ELEC PRO

GTIN (EAN) 4064675530343
Forp. 1 items

Skapandedatum 03.12.2025 11:40:14 MEZ
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https://eshop.weidmueller.com/p/2855000000

SD ELEC PRO

Tekniska data

Weidmiiller 3£
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D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Godkidnnanden

ROHS Uppfyllelse

Matt och vikter

Djup 22.2 mm Byggdjup (tum) 0.874 inch
Bredd 154.1 mm Byggbredd (tum) 6.0669 inch
Langd 154 mm Bygglangd (tum) 6.063 inch
Diameter 22.2 mm Nettovikt 29.92g¢g
Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Paverkas ej

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Tekniska data

Artikelbeskrivning Skruvmejsel volttestare

PW64 Mit- och provutrustning

Klingbredd (B) 3 mm Last inkopplingsbar Nej
Matomrade Spanning/AC 100-250 V Arbetstemperatur max. 50 °C
Arbetstemperatur min. -10°C Frekvensomrade, max. 500 Hz
Frekvensomrade, min. 50 Hz Indikering optisk
Klinglangd 63 mm Fasfoljd indikering Nej
Kretsprovning Nej Provspetsskydd GS 68 Nej
Provspetsbelysning Nej HOLD-funktion Nej
Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000494 ETIM 9.0 EC000494
ETIM 10.0 EC000494 ECLASS 14.0 27-20-03-08
ECLASS 15.0 27-20-03-08
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