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Energieffektiv nddbelysning med lang livslangd

* som utvecklats och som ska anvandas i enlighet med
DIN EN 60598-2-22

¢ LED-lampa for tuffa omgivningsférhallanden (stotar och
vibrationer, temperaturomrade)

¢ hogre energieffektivitet och langre livslangd an lysror
e Kan anvandas over hela varlden tack vare multispan-
ningsingangen (21.5 V...60 VDC)

* hog brandskyddsklass VO

e Stralriktning mot ena sidan

* 20W effektVersioner

¢ Jackbar med rund anslutning

Allméanna bestillningsdata

Artnr. 2856730000
Typ WIPL 20W DC RC MF
GTIN (EAN) 4064675537045
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Tekniska data

Godkidnnanden
Godkannanden

LISTED
ROHS Uppfyllelse
UL File Number Search UL-webbplats
Certifikat-Nr. (cULus) E345151
Matt och vikter
Djup 105 mm Byggdjup (tum) 4.1338 inch
Hojd 44 mm Bygghojd (tum) 1.7323 inch
Bredd 250 mm Byggbredd (tum) 9.8425 inch
Langd 250 mm Bygglangd (tum) 9.8425 inch
Nettovikt 6735¢g
Temperaturer
Lagertemperatur -40°C..70°C Drifttemperatur -40 °C...55 °C
Fuktighet 5...95 % (ingen

daggbildning)

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus

Kompatibel med undantag

RoHS-undantag (om tillampligt/kant)

6¢c, 7a, 7cl

REACH SVHC

Lead 7439-92-1, Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3

Allménna uppgifter

Silikon Nej Anslutningstyp Plug-in runt kontaktdon
med fast antal poler

Brannbarhetsklass enligt UL 94 V-0 Halogener Nej

Monteringstyp Skruv Nominell spanning 24V

Skyddsklass IP67 Overspanningskategori ]

Nedsmutsningsgrad 2 Isolationsspéanning <500 V (kapsling/PE)

Inbyggnadsléage, monteringsanvisning  godtycklig Skyddsklass Il

Ledningsskyddsbrytare <10A Amplitud avlankning 1.5 mm (2-9 Hz)

Hallfasthet mot vibration EN 6072 1-3

Class 3M3 sinusformig,
stationar

Hallfasthet mot stotar EN 6072 1-3

Klass 3M3 portabel

Ljusstrom 2000 Im Anslutningsarea, max. 2.5 mm?2
Anslutningsarea, min. 0.5 mm?2 Altitud <3000 m
Forkonfektionerat kontaktdon, area 2.5 mm?2 Kortslutningsskydd Ja, intern

Ljusfarg (CCT) 5700K Amplitudacceleration 50 m/s? (@ 9-200 Hz)
Livslangd for LED >50.000 h LED-modulens form Ovrigt
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv  Not required Toppacceleration, Typ L 70 m/s?
nr.874/2012)

Dimensionsdata enligt IEC 60598-1

Markeffekt 20 W Markstrom 420 mA
ingadngsspanning 21.5...60VDC Ingangsspanningsomrade DC 21.5..60VDC
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Klassificeringar

ETIM 8.0 EC000996 ETIM 9.0 EC000996
ETIM 10.0 EC000996 ECLASS 14.0 27-11-06-35
ECLASS 15.0 27-11-06-35
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