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Allméanna bestillningsdata

Utforande MetalliCard, Apparatmarkning, 15 x 45 mm, Silver

Art.nr. 2859670000

Typ CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR

GTIN (EAN) 4064675572558

Forp. 1 items

Leveransstatus Denna artikel kommer inte langre att finnas i fram-
tiden.

Tillganglig till 2025-12-31T00:00:00+01:00

Creation date 06.01.2026 12:24:20 MEZ

Catalogue status / Drawings


https://eshop.weidmueller.com/p/2859670000

CC-M 15/45 2X3 LRP ST SDR
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Matt och vikter

Djup 0.5 mm Byggdjup (tum) 0.0197 inch
Hojd 15 mm Bygghojd (tum) 0.5906 inch
Bredd 45 mm Byggbredd (tum) 1.7716 inch
Nettovikt 0.88¢g

Temperaturer

Temperaturomrade for anvandning -565..130°C

Miljooverenstammelse for produkt

RoHS-kompatibilitetsstatus Kompatibel utan undantag

REACH SVHC Nej mSvHC 6ver 0,1 viktprocent

Allmanna data

Utférande jackbar, med 3,5 mm monteringshal

Bredd 45 mm

Temperaturomrade for anvandning max. 130 °C

Temperaturomrade for anvandning min. -55 °C

Fargkod Silver

Grundlaggande material Rostfritt stal 1.4301

Skrivna tecken enligt kundonskan

Antal markningar per forpackningsenhet Leveransform MetalliCard

Teckenféltets storlek 15.2x42.2 mm

anpassad skrivare

Antal markningar per kombination 1 MetalliCard = Device markers

Temperaturomrade for anvandning -55..130°C

Apparatmairkning

Haldiameter 3.30 mm

Klassificeringar

ETIM 8.0 EC001288 ETIM 9.0 EC001288
ETIM 10.0 EC001288 ECLASS 14.0 27-28-11-04
ECLASS 15.0 27-28-11-04
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